
 Megszűnt termék

INFC32/NFC(10X38) 4P/4F
LV480652

 Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

Fő jellemzők
Termékválaszték INF40

Termékcsalád FuPact

Termék Neve Fupact INF

Készülék Rövid Neve INFC32

Termék Vagy Alkatrész Típusa Kikapcsolási figyelmeztetés

Készülék Alkalmazás Védelem

Pólusok Megnevezése 4P

Védett Pólusok Leírása 4f

Biztosíték Típusa NFC

Olvadóbiztosító Méret 10 x 38 mm

Hálózat Típusa AC
DC

Hálózati Frekvencia 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők
Vezérlő Típusa Lezárható tesztgomb nélkül

Forgatófogantyú Szerelési Hely Mellső

Forgatófogantyú Szerelési Stílus Közvetlenül
Kibővített

Szerelési Támogatás Szerelőlapot rögzítő keret
DIN sín

Le Névleges Üzemi Áram AC-22A: 32 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 32 A at 125 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-22B: 32 A at 250 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-23B: 32 A at 500 V DC (5...100 kHz)
DC-23B: 32 A at 75 V DC (5...100 kHz)

Termékadatlap
Műszaki adatok
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Ith Konvencionális Termikus
Szabad Levegő Áram

20,5 A ( 70 °C ) vízszintes
22 A ( 65 °C ) vízszintes
23,5 A ( 60 °C ) vízszintes
24,4 A ( 70 °C ) függőleges
25 A ( 55 °C ) vízszintes
25 A ( 65 °C ) függőleges
25,6 A ( 60 °C ) függőleges
26,5 A ( 50 °C ) vízszintes
27,2 A ( 55 °C ) függőleges
28 A ( 45 °C ) vízszintes
28,8 A ( 50 °C ) függőleges
29,5 A ( 40 °C ) vízszintes
30,4 A ( 45 °C ) függőleges
31 A ( 35 °C ) vízszintes
32 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 3,5 W
32 A ( 40 °C ) függőleges

Ithe Konvencionális Zárt Termikus
Áram

32 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 3,5 W (300 mm x 350 mm x 200
mm)

Maximális Teljesítmény 14 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
15 kW -415 V AC 50/60 Hz
18 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
25 kW -660 V AC 50/60 Hz
8 kW -220/240 V AC 50/60 Hz

Névleges Üzemmód Szünetmentes

Szakaszos Üzemi Osztály 120 - 60 % osztály

Ui Névleges Szigetelési
Feszültség

1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség
Állóság

12 kV

Ue Névleges Üzemi Feszültség 250 V DC
6 V AC 50/60 Hz
6 V AC 50/60 Hz AC-20B
6 V DC DC-20B

Névleges Bekapcsolási És
Megszakítási Képesség

Icm 105 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -415 V megfelel BS (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 220 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 100 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 50 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -415 V megfelel BS (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 6 kA -6 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 9 kA -415 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 7,5 kA -500 V (kihajtható billentyűzet nélkül)

Alkalmasság Leválasztásra Igen

Érintkező Helyzetjelző Igen

Érintkezők Működése Dupla-megszakítás

Környezet
Mechanikai Tartósság 10000 ciklus

Elektromos Élettartam AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz

Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási
Áram

1 kA esetén 1 év
0,18 kA esetén 30 s
0,22 kA esetén 20 s
0,57 kA esetén 3 s

Terv Vízszintes elrendezés

Csatlakozó Csavaros szorító csatlakozó

Csatlakozás Típusa Csavaros csatlakozás 32 A 0,5…10 mm² rugalmas
Csavaros csatlakozás 32 A 0,5…10 mm² merev

Meghúzási Nyomaték 2 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
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Magasság 97 mm

Szélesség 142 mm

Mélység 105 mm

Szabványok EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60269-1
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60364-4-41
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1

Terméktanúsítványok KERI

Ip Védettségi Szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP65 conforming to MSZ EN 60529

Ik Védelmi Fokozat IK07 megfelel EN 50102
IK10 megfelel EN 50102

Szennyezettségi Fok 3

Működéshez Szükséges
Környezeti Levegő Hőmérséklete

-25…70 °C

Környezeti Levegő Hőmérséklete
A Tároláshoz

-50…85 °C

Csomagolási egység
1. Csomag-Csomagolási Egység
Típusa

PCE

Egységek Száma 1. Csomagban 1

1. Csomag Magassága 19,9 cm

1. Csomag Szélessége 14,9 cm

1.Csomag Hossza 21,9 cm

1. Csomag Súlya 974 g

Garancia
Garancia 18 months
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Fenntarthatóság

A Green PremiumTM címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában
vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb
szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és
alacsony CO2-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely
tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

Átláthatóság RoHS/REACh

Jólléti teljesítmény

Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentes

Mérgező Nehézfémtől Mentes

Higanymentes

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Pvc-Mentes

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv Megfelelő

EU RoHS nyilatkozat

Kínai Rohs Rendelet Kínai RoHS nyilatkozat

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel A termék környezeti profilja

Weee A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési
szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba
dobni.

Részletek a Green Premium programról 

Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez 
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