
Harmony XAC Érintkező elem
XACB-hez, függőkapcsolóhoz
XESD1191

Nettó listaár: 51 054,00 HUF

Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL

Termék Vagy Alkatrész Típusa Érintkezőblokk védett csatlakozókkal

Komponens Neve XESD

Elektromos Áramkör Típusa Betápláló áramkör

Érintkező Tömb Alkalmazás Egysebességes

Érintkező Blokk Típusa Dupla

Kezelő Típusa 2 rugó-visszatérítésű

Termék Kompatibilitása XACB

Mechanikus Reteszelés Mechanikus reteszeléssel

Érintkezők Típusa És Összetétele 2 NO

Pólusok Megnevezése 2-pólusú

Blokk Szerelése Mellső szerelésű

Érintkezők Működése Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás Típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül

Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül

Vízszintes Rögzítési Középpontok 40 mm

Mechanikai Tartósság 500000 ciklus
1000000 ciklus

[Ithe] Egyezményes Zárt
Szerelésű Termikus Áram

12 A

[Ui] Névleges Szigetelési
Feszültség

600 V megfelel CSA 1010

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség
Állóság

6 kV megfelel IEC 60947-1

Működtetőerő 17 N

Rövidzárlat-Védelem 10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus aM

Névleges Üzemi Teljesítmény W-
Ben

2200 W AC-3e -240 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4

Névleges Teljesítmény Le-Ben 2 LE -240 V, CSA-Ex tanúsítva
3 LE -600 V, CSA-Ex tanúsítva
5 LE -400 V, CSA-Ex tanúsítva

Termékadatlap
Műszaki adatok
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Elektromos Élettartam 300000 ciklus AC-3e, 2200 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési
tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-3e, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési
tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-41, 2200 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési
tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-41, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési
tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
500000 ciklus AC-3e, 1500 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési
tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
500000 ciklus AC-41, 1500 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési
tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
800000 ciklus AC-3e, 1500 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési
tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
800000 ciklus AC-41, 1500 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési
tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4

Végpontok Leírása Iso N°1 (23-24)NO
(13-14)NO
B

Végpontok Leírása Iso N°2 (43-44)NO
(33-34)NO
B

Sorkapocs Azonosító (11-12)NC
(13-14)NO

Környezet
Szabványok IEC 60947-3

CSA C22.2 No 14
IEC 60947-3

Működéshez Szükséges
Környezeti Levegő Hőmérséklete

-25…70 °C

Környezeti Levegő Hőmérséklete
A Tároláshoz

-40…70 °C

Rezgési Ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Elektromos Sokk Elleni Védelem
Osztálya

II osztály megfelel IEC 61156-5

Csomagolási egység
1. Csomag-Csomagolási Egység
Típusa

PCE

Egységek Száma 1. Csomagban 1

1. Csomag Magassága 7,000 cm

1. Csomag Szélessége 7,000 cm

1.Csomag Hossza 9,000 cm

1. Csomag Súlya 160,000 g

2. Csomag- Csomagolási Egység
Típusa

S03

Egységek Száma 2. Csomagban 42

2.Csomag Magassága 30,000 cm

2. Csomag Szélessége 30,000 cm

2. Csomag Hossza 40,000 cm

2. Csomag Súlya 7,016 kg

3. Csomag- Csomagolási Egység
Típusa

P06

Egységek Száma 3. Csomagban 336

3.Csomag Magassága 75,000 cm
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3. Csomag Szélessége 60,000 cm

3. Csomag Hossza 80,000 cm

3. Csomag Súlya 60,696 kg

Garancia
Garancia 18 months
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Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában
vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb
szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és
alacsony CO2-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely
tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

Jólléti teljesítmény

Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentes

Mérgező Nehézfémtől Mentes

Higanymentes

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Reach Rendelet REACh nyilatkozat

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

EU RoHS nyilatkozat

Kínai Rohs Rendelet Kínai RoHS nyilatkozat

Weee A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési
szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba
dobni.

Részletek a Green Premium programról 

Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez 
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