
 Megszűnt termék

választókapcsoló fej Ø22 3 allású
visszatérő
ZB4BG8C

 Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2019. dec. 19.

 Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2020. nov. 25.

Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R

Termék Vagy Alkatrész Típusa Vészkapcsoló nyomógomb fej

Készülék Rövid Neve ZB4F

Külső Tokozat Anyaga Króm bevont fém

Szerelési Átmérő 22 mm

Minimális Rendelési Mennyiég 1

Jelzőegység Fej Kerek

Visszatérés Jobbról középre

Kezelőprofil Fekete kulcsos kapcsoló

Kezelő Típusa Rugós

Kezelő Helyzet Információ 3 állás, +/- 45°

Zár Típusa Speciális kulcs

Termékkompatibilitás 5 multi-chip

Kulcs Kihúzási Helyzete Közép

Kiegészítő jellemzők
Cad Teljes Szélesség 29 mm

Cad Teljes Magasság 29 mm

Cad Teljes Mélység 72 mm

Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval
Szemben

7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m

Mechanikai Tartósság 1000000 ciklus

Elektromos Felpítés Kódja C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű

Készülék Bemutatása Alapelem

Környezet
Védőkezelés TH kérésre

Környezeti Levegő Hőmérséklete
A Tároláshoz

-40…70 °C

Termékadatlap
Műszaki adatok
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Működéshez Szükséges
Környezeti Levegő Hőmérséklete

-25…70 °C

Túlfeszültségi Kategória II. osztály megfelel IEC 60536

Ip Védettségi Szint IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529

Nema Védettségi Szint NEMA 13
NEMA 4X

Szabványok CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-7-1

Terméktanúsítványok DNV-GL
UL listed
LROS (függőben)
CSA-Ex
BV
GOST

Rezgési Ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Garancia
Garancia 18 months
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