
Processore M580 - Livello 2 -
Scanner I/O distribuiti
BMEP582020

Prezzo: 4.292,25 EUR

Presentazione
Gamma Prodotto Modicon M580

Tipo Prodotto Modulo processore

Caratteristiche tecniche
Numero Di Rack 4

Local I/O Processor Capacity
(Discrete)

2048 I/O

Local I/O Processor Capacity
(Analog)

512 I/O

Number Of Application Specific
Channel (Local Rack)

72

I/O Applicazione Specifica HART
SSI encoder
Controllo movimento
Collegamento seriale
Cronodatazione precisa
Contatore

Controlli Controllo processo

Vie Di Controllo Circuiti programmabili

Tipo Di Connessione Integrata 1 Ethernet TCP/IP per porta di servizio
2 Ethernet TCP/IP per device network
USB tipo mini B

Numero Di Attrezzature
Distribuite

128

Numero Max Di Reti 2 modulo comunicazione Ethernet
8 modulo AS-Interface

Servizio Di Comunicazione DIO scanner

Descrizione Memoria Espandibile flash, 4 GB per memoria dati
Integrata RAM, 10 kB per system memory
Integrata RAM, 8 MB per programma
Integrata RAM, 768 kB per dati

Struttura Applicazione 1 task master ciclica/periodica
64 task su evento
2 task ausiliarie
1 task fast periodica

Scheda dati
Specifiche
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Cybersecurity Certificato Achilles
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protocol support
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Password di protezione
Indurimento porte
Secure communiction (HTTPS)
Security log

Numero Di Istruzioni Al Ms 7,5 Kinst/ms 66% Booleano + 35% aritmetica in virgola mobile
10 Kinst/ms 100% Booleano

Assorbimento Di Corrente 270 mA a 24 V CC

Affidabilità Mtbf 775000 H

Marcatura CE

Ambiente
Resistenza Alle Vibrazioni 3 gn

Tenuta Agli Urti 30 gn

Temperatura Ambiente 0…60 °C

Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C

Altitudine Di Funzionamento 0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento

Umidità Relativa 5…95 % a 55 °C senza condensa

Grado Di Protezione Ip IP20

Comandi 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Certificazioni Prodotto CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marina mercantile

Norme IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G

Caratteristiche Ambientali Hazardous location classe I divisione 2

Alimentazione Alimentazione interna tramite rack

Led Di Stato 1 LED (verde) processore in funzione (RUN)
1 LED (Rosso) guasto del processore o del sistema (ERR)
1 LED (Rosso) guasto modulo I/O (I/O)
1 LED (verde) download in progress (DL)
1 LED (Rosso) memory card or CPU flash fault (BACKUP)
1 LED (verde/rosso) ETH MS (Ethernet port configuration status)
1 LED (verde/rosso) Eth NS (Ethernet network status)

Peso Prodotto 0,849 kg

Confezionamenti
Unità Di Misura Confezione 1 PCE

Numero Di Unità Per Confezione 1 1
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Confezione 1: Altezza 9,000 cm

Confezione 1: Larghezza 17,700 cm

Confezione 1: Profondità 25,000 cm

Confezione 1: Peso 876,000 g

Unità Di Misura Confezione 2 S03

Numero Di Unità Per Confezione 2 6

Confezione 2: Altezza 30,000 cm

Confezione 2: Larghezza 30,000 cm

Confezione 2: Profondità 40,000 cm

Confezione 2: Peso 5,780 kg

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi
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Sostenibilità

L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con
prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più
recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli
standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Transparency RoHS/REACh

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach Dichiarazione REACh

Direttiva Rohs Ue Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina Dichiarazione RoHS della Cina

Informazioni Ambientali Profilo ambientale del prodotto

Weee Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo
differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità Informazioni sulla fine della vita

Ulteriori informazioni su Green Premium 

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto 
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https://www.se.com/it/it/work/support/green-premium/
https://www.se.com/it/it/work/support/green-premium/
https://www.se.com/it/it/work/support/green-premium/
https://www.se.com/it/it/work/support/green-premium/
https://www.se.com/it/it/work/support/green-premium/
https://www.se.com/it/it/work/support/green-premium/
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_ROHS_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_ROHS_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_ROHS_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_REACH_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_REACH_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_REACH_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_ROHS_CHINA_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_ROHS_CHINA_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP582020_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMEP582020_ROHS_CHINA_DECLARATION_IT_it-IT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN


Disegni dimensionali

Solo modulo CPU

Scheda dati BMEP582020
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Moduli installati su rack

a: Spazio aggiuntivo sotto il rack adeguato all'altezza della CPU. Per un rack X Bus, il valore è 30,9 mm
(1,217 pollici.); per un rack Ethernet, il valore è 29,49 mm (1,161 pollici.).

b: Altezza del rack. Per un rack X Bus, l'altezza è 103,7 mm; per un rack Ethernet, l'altezza è 105,11 mm
(4,138 in.).

c: l'altezza del rack locale principale, 134,6 mm (5,299 in.)

Scheda dati BMEP582020
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Moduli e cavi installati nel cabinet

a: profondità del cabinet: 135 mm (5,315 in.)

b: cablaggio + profondità del modulo: > 146 mm (5,748 in.)

c: cablaggio + modulo + profondità guida DIN: > 156 mm (6,142 in.)

d: altezza del rack: per un rack X Bus 103,7 mm (4,083 pollici); per un rack Ethernet, 105,11 mm (4,138 pollici)

e: altezza del modulo: 134,6 mm (5,299 in.)

Scheda dati BMEP582020
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