
Corpo int. sez. con fusibile TeSys
GS2L - 3 poli - 160A - DIN 00
GS2LL3

Prezzo: 343,00 EUR

Presentazione
Gamma TeSys

Nome Prodotto TeSys GS

Nome Dispositivo GS2L

Tipo Prodotto Switch-disconnector-fuse

Numero Di Poli 3P

Descrizione Poli Protetti 3t

Composizione E Tipologia
Contatti

3 NO

Corrente Termica Convenzionale
In Aria Aperta [Ith]

160 A (at 40 °C)

Corrente Nominale Di Impiego [Ie] 125 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A
125 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B
125 A a 690 V AC-23A
125 A a 690 V AC-23B
160 A a 400 V AC-23A
160 A a 400 V AC-23B
160 A a 500 V AC-23A
160 A a 500 V AC-23B

Tipo Fusibile DIN

Calibro Fusibile 00

Tipo Di Rete CA
DC

Frequenza Di Rete 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche
Tipo Di Manovra Lato destro esterno

Frontale esterno

Installazione Piastra

Tensione Nominale Di Isolamento
[Ui]

750 V CA 50/60 Hz

Tensione Nominale Di Tenuta Agli
Impulsi [Uimp] 

8 kV

Potenza Di Impiego Nominale In
W

80 kW a 400 V
110 kW a 500 V
110 kW a 690 V

Potere Di Chiusura 1600 A a 400 V AC-23B

Potere Di Interruzione 1280 A a 400 V (AC-23B)

Tenuta Ai Cortocircuiti 22,7 kA

Durata Meccanica 10000 cicli

Scheda dati
Specifiche

29 apr 2024 1

D
is

cl
ai

m
er

: L
a 

pr
es

en
te

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

no
n 

ha
 fu

nz
io

ne
 s

os
tit

ut
iv

a 
e 

no
n 

de
ve

 e
ss

er
e 

ut
iliz

za
ta

 p
er

 s
ta

bi
lir

e 
l'id

on
ei

tà
 o

 l'
af

fid
ab

ilit
à 

di
 q

ue
st

i p
ro

do
tti

 p
er

 le
 a

pp
lic

az
io

ni
 d

i u
te

nt
i s

pe
ci

fic
i



Durata Elettrica 1000 cicli AC-23A
1000 cicli AC-23B
200 cicli DC-23A
200 cicli DC-23B

Connessioni - Morsetti Circuito di potenza: sbarre20 mm²
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado50…95 mm²

Potere Di Chiusura Nominale In
Cortocircuito [Icm]

100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG

Coppia Di Serraggio Circuito di potenza: 12 Nm

Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 60947-3

Certificazioni Prodotto CE

Grado Di Protezione Ip IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529

Temperatura Ambiente -20…70 °C

Temperatura Di Stoccaggio -40…80 °C

Resistenza Al Fuoco 850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1

Altezza 162 mm

Larghezza 148 mm

Profondità 126,5 mm

Peso Prodotto 1,8 kg

Confezionamenti
Unità Di Misura Confezione 1 PCE

Numero Di Unità Per Confezione 1 1

Confezione 1: Altezza 15,5 cm

Confezione 1: Larghezza 17,0 cm

Confezione 1: Profondità 21,0 cm

Confezione 1: Peso 1,839 kg

Unità Di Misura Confezione 2 S06

Numero Di Unità Per Confezione 2 20

Confezione 2: Altezza 75,0 cm

Confezione 2: Larghezza 60,0 cm

Confezione 2: Profondità 80,0 cm

Confezione 2: Peso 49,58 kg

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months
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Sostenibilità

L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con
prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più
recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli
standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Transparency RoHS/REACh

Prestazioni che migliorano il benessere

Reach Senza Svhc

Privo Di Metalli Pesanti Tossici

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach Dichiarazione REACh

Direttiva Rohs Ue Conformità

EU RoHS Dichiarazione

Regolamento Rohs Della Cina Dichiarazione RoHS della Cina

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra
informazione.

Informazioni Ambientali Profilo ambientale del prodotto

Profilo Di Circolarità Informazioni sulla fine della vita

Ulteriori informazioni su Green Premium 

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto 
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