
Symmetra PX 200kW Scalable to
250kW with Left Mounted MBP and
Distribution, Japan
SY200K250JDL-PD

概要
プレゼンテーション 中～大規模データ センタや基幹環境向けの、業界トップの効率、容量、性能を備え

た拡張可能な高性能 3 相モジュール式電源保護ソリューション。 複数の UPS はシ
ステムの冗長性または最大 2 MW の電源保護のために並列設置できます。 カスタム
スイッチギアとの並列導入、およびサードパーティ製保守用バイパスパネルの使用
を導入するには、ブレーカの監視および EPO 機能を有効にするために APC
Symmetra PX 250/500 サードパーティ製スイッチギア キットが必要です。

リードタイム 通常 6 週間以内で出荷

主要
Main Input Voltage 400 V 3相

415 V 3相

Other Input Voltage 380 V
480 V

Main Output Voltage 400 V 3相
415 V 3相

Other Output Voltage 380 V
480 V

定格電力 (W) 200000 W

定格電力 (Va) 200000 VA

Output Connector Type ハードワイヤ接続 4-線 （3PH+G） 1 
ハードワイヤ接続 5線接続（3PH+N+G） 1

バッテリータイプ VRLA

提供された装置 組み立てサービス
インストールガイド
Network Management Card
スタートアップ・サービス
ユーザマニュアル

バッテリーとバッテリー運転可能時間
実行時間 View Runtime Graph 

効率 View Efficiency Graph 

搭載済みバッテリ 13

バッテリースロットが空です 3

充電時間 3 h

Rbc数量 6

過負荷運転 125% の場合 10 分、150% の場合 60 秒

バッテリ充電電力（W） 22389 W rated

Battery Design Life 5…8 年

データシート
仕様

2024/04/23 1

免
責
条
項

: 本
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
は
ユ
ー
ザ
ー
の
特
定
の
用
途
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
製
品
の
適
合
性
あ
る
い
は
信
頼
性
の
判
定
に
代
わ
る
も
の
で
も
、
ま
た
そ
の
目
的
に
使
用
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

https://www.se.com/jp/ja/products-runtime-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-runtime-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-runtime-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-runtime-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-runtime-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-runtime-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-runtime-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-efficiency-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-efficiency-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-efficiency-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-efficiency-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-efficiency-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-efficiency-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/
https://www.se.com/jp/ja/products-efficiency-graph/SY200K250JDL-PD/symmetra-px-200kw-scalable-to-250kw-with-left-mounted-mbp-and-distribution-japan/


拡張バックアップ時間 1

一般
バイパス電圧公差 +/-10 %　（+/-4/6/8/10 に 設定可能）

Number Of Power Module Free
Slots

2

Number Of Power Module Filled
Slots

8

Redundant Yes

仕様・寸法
色 黒

高さ 199.1 cm

幅 310 cm

奥行き 107 cm

質量 4090 kg

Usb Compatible No

入力
周波数 50 ～ 60 Hz （入力電源に準拠） auto-sensing

Number Of Input Connectors 1 ハードワイヤ接続 5線接続（3PH+N+G）

Input Voltage Limits 340...460 V 400 V
353...477 V 415 V

最大短絡耐久度 (Lcw) 50 kA

全高調波ひずみの入力 全負荷の 5% 未満

入力保護タイプ 3 極ブレーカ

Load Power Factor 進み 0.5 ～ 遅れ 0.5

Input Power Factor At Full Load 0.99

出力
最大設定可能電力（W） 500000 W

高調波歪み 2 % 未満

出力周波数（主電源同期運転時） 50 Hz 主電源同期運転時 
60 Hz +/- 0.1 % 定格周波数 60 Hz で 非同期運転時 
50 Hz +/- 0.1 % 定格周波数 50 Hz で 非同期運転時 
60 Hz 主電源同期運転時

運転方式 常時インバーター（ダブルコンバージョン）

Wave Type 正弦波

Output Voltage Tolerance 静的状態にて+/-1%、 100% 負荷ステップにて +/-5%

出力電圧のひずみ率 < 2% linear load and < 3% non-linear load

過負荷運転 125% の場合 10 分、150% の場合 60 秒

Bypass Type 内蔵保守バイパス
保守用バイパス

効率 96.3 % (in battery operation)

Maximum Configurable Power In
Va

500000 VA

切換時間 通常 2ms
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適合
製品認証 BAJ

cUL規格リスト掲載
UL規格リスト掲載

規格 CSA C22.2 NO.107.3
EN/IEC 62040-1-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
UL 1778
UL 60950-1

動作環境
使用周囲温度 0…40 ℃

相対湿度 0…95 %

耐気圧（使用高度） 0...3333 ft

保存周囲温度 -15…40 ℃

保管時の相対湿度 0…95 %

保管可能高度 0.00…15240.00 m

騒音レベル 54 dBA

Heat Dissipation 30383 Btu/h

Nema 保護等級 NEMA 1

Ip 保護等級 IP20

通信と管理
空きストレージ 1

装備済みSmartslot™カード Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and
Modbus

アラーム機能 タッチスクリーンlcdユーザ・インターフェース

緊急電源停止（Epo） オプショナル

梱包単位
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 215 cm

Package 1 Width 127 cm

Package 1 Length 411 cm

Package 1 Weight 4489 kg

契約保証
保証 工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換
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持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイ
ダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明
性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方
法を明確にするホワイトペーパーです。

エネルギー効率

リソースパフォーマンス

省エネ製品

Eu Rohs宣言書 非適合

製品の持続可能性を評価するためのガイド 
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