
グラフィックディスプレー、
Modicon M221、ユニット、
240×160ピクセル
TMH2GDB

主要
製品群 Modicon M221

製品または部品の種類 グラフィックディスプレイ

レンジの互換性 Modicon M221

電流消費 40 mA 　での 5 V DC RJ45コネクターを介して

消費電力（W） 1 W

表示デバイス バックライト式STN液晶

表示色・階調 モノクロ

表示解像度 240 x 160 pixels

キーの数 4 構成可能
6 案内用

補足
規格 IEC 61131-2

IEC 61010-2-201

製品認証 cULus

マーキング CE

取付場所 フロントキャビネット 22 mm 穴
キャビネット下部 22 mm 穴 mounting accessory

コネクターのタイプ RJ45 の 通信と電源

高さ 126 mm

幅 80 mm

奥行き 63 mm

質量 0.17 kg

環境
使用周囲温度 -15…50 ℃

耐気圧（使用高度） 0...2000 m

保管可能高度 0…2000 m

環境特性 腐食性ガス

相対湿度 95 %, 非結露 (輸送)
95 %, 非結露 (ストレージ)
95 %, 非結露 (オペレーション)

保存周囲温度 -40…70 ℃

データシート
仕様
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Ip 保護等級 IP65 前面: 
IP20 back part:

保護等級 汚染度2 IEC 60664-1

耐振動 1.5 mm(3…150 Hz)、
2 gn

衝撃抵抗 15 gn の 11 ms

Emc 静電放電 - test level: 8 kV (空気放電) conforming to IEC 61000-4-2
静電放電 - test level: 4 kV (接触放電) conforming to IEC 61000-4-2
放射無線周波電磁界イミュニティ試験 - test level: 10 V/m (80 MHz～1 GHz)
conforming to IEC 61000-4-3
放射無線周波電磁界イミュニティ試験 - test level: 3 V/m (1.4...2 GHz) conforming to
IEC 61000-4-3
放射無線周波電磁界イミュニティ試験 - test level: 1 V/m (2...3 GHz) conforming to
IEC 61000-4-3
電力周波数での磁場 - test level: 30 A/m (50/60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
ファーストトランジェント・バーストイミュニティ試験 - test level: 1 kV conforming
to IEC 61000-4-4
サージイミュニティ試験 - test level: 0.5 kV (コモンモード) conforming to IEC
61000-4-5
サージイミュニティ試験 - test level: 0.5 kV (差動モード) conforming to IEC
61000-4-5
伝導性 RF 妨害 - test level: 10 Vrms (0.15～80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
妨害電界放出 - test level: 10...150 kHz (電源線(DC)) conforming to IEC 55011
妨害電界放出 - test level: 120...69 dBµV/m QP (電源線(DC)) conforming to IEC
55011
妨害電界放出 - test level: 150...1500 kHz (電源線(DC)) conforming to IEC 55011
妨害電界放出 - test level: 1.5...30 kHz (電源線(DC)) conforming to IEC 55011
妨害電界放出 - test level: 30...230 MHz class A (10 m) conforming to IEC 55011
妨害電界放出 - test level: 230 MHz...1 GHZ class A (10 m) conforming to IEC 55011
妨害電界放出 - test level: 79...63 dBμV/m QP (電源線(DC)) conforming to IEC 55011
妨害電界放出 - test level: 63 dBμV/m QP (電源線(DC)) conforming to IEC 55011
妨害電界放出 - test level: 40 dBμV/m QP class A (10 m) conforming to IEC 55011
妨害電界放出 - test level: 47 dBμV/m QP class A (10 m) conforming to IEC 55011

梱包単位
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 6.3 cm

Package 1 Width 8.0 cm

Package 1 Length 12.6 cm

Package 1 Weight 164.0 g

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 12

Package 2 Height 30.0 cm

Package 2 Width 30.0 cm

Package 2 Length 40.0 cm

Package 2 Weight 4.375 kg

Unit Type Of Package 3 P06

Number Of Units In Package 3 96

Package 3 Height 70.0 cm

Package 3 Width 60.0 cm

Package 3 Length 80.0 cm

Package 3 Weight 15.744 kg
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持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイ
ダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明
性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方
法を明確にするホワイトペーパーです。

透明度 RoHS/REACh

充実したパフォーマンス

水銀フリー

Rohs適用除外情報 はい

Pvcフリー

認証および規格

Reach宣言書 RoHS指令

Eu Rohs宣言書 自主的に適合（EU RoHS指令範囲外）

中国版Rohs規則 中国版RoHS宣言書

環境情報開示 （資源）循環性

（資源）循環性 特定のリサイクルの運用は必要ありません

製品の持続可能性を評価するためのガイド 
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Presentation

Remote Graphic Display

Overview

1 : F1 key

2 : MOD key

3 : ESC key

4 : R1 to R4 keys

5 : Graphic screen

6 : Home key

7 : Information key

8 : F2 key

9 : Touch wheel/OK/Arrows

10 : Anti-rotation tee

11 : Installation nut

12 : Socket wrench (ZB5AZ905)

13 : RJ45 serial line (RS-485)

14 : Connector for functional ground (earth)

データシート TMH2GDB
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Dimensions Drawings

Remote Graphic Display

Dimensions

データシート TMH2GDB
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Mounting and Clearance

Mounting and Clearances

Mounting Hole Layout

Minimum Clearances

データシート TMH2GDB
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