
 판매 중지 서비스

interface XLI300 Vigilohm - 115..127
V AC 50/60 Hz
50515

 판매 중단일 2018. 12. 31.

 서비스종료 2023. 1. 1.

기본항목
제품의범위 Vigilohm

모델명 XLI300

[Us] 정격 입력 전압 115...127 V AC 50/60 Hz

마운팅포지션 수직

전기적/기계적 특성
전력 소모 30 VA

마운팅모드 플러시-마운트됨

기능 이용 가능 내부 통신, 외부 통신

통신 포트 프로토콜 Modbus

높이 129 mm

너비 76 mm

깊이 209.5 mm

제품 무게 1.864 kg

보조 연결 터미널 케이블커넥터 for 외부 버스
터널 타입 터미널, cable cross section: 1.5 mm ² for Vigilohm 시스템 버스

전송 속도 300...19200 bauds

데이터포맷 8 비트, 패리티 없음, 1 시동, 1 멈춤

사용환경
절연내력 2500 V

Ip 등급 IP30
IP40 전면:

사용온도 -5…55 °C

저장온도 -25…70 °C

포장 단위
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 25.0 cm

Package 1 Width 15.0 cm

Package 1 Length 40.0 cm
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Package 1 Weight 1.864 kg

계약 보증
보증 18 months
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