
 중단

extended I/O card, Altivar 58, pump
switching option
VW3A58210

 판매 중단일 2022. 3. 14.

기본항목
제품 또는 구성요소 타입 확장된 I/O 카드

범위 호환성 Altivar 58

전원 내부 전원, 24 V DC 21…27 V) , <0.2 A 과부하 및 단락-회로 보호
로직 입력용 내부 전원, 10 V DC 9…11 V) , <0.01 A, 임피던스: 1…10 kOhm 과부하
및 단락-회로 보호

입력/출력 타입 1 아날로그 출력 0...20 mA
1 아날로그 입력 차동
2 로직 입력 impedance
1 로직 출력 전압 아날로그 입력

아날로그 입력 수 1

아날로그 입력 타입 AI 차동 0 ... 10 V DC, 24 V, 임피던스: 30000 옴, 해상도: 10 비트

아날로그 출력 수 1

아날로그 출력 타입 AO 스위치-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA DC, 임피던스: 500 옴, 샘플링시간: 2 ms,
해상도: 9 비트 + 신호

디지털출력 수 1

이산 출력 로직 네거티브
포지티브

전기적/기계적 특성
전기적내구성 100000 주기 열기 콜렉터

디지털출력 전압 24 V DC (전압제한: 12...30 V) 할당 가능한 로직

최대 출력 전류 0.2 A, 할당 가능한 로직

최소 전환 전류 5 mA 에서 24 V DC

Ptc Probe Input resistance PTC, 임피던스: 750 옴

디지털입력 전압 24 V DC (전압제한: <= 30 V)할당 가능

전기적연결 스크류터미널 블록, 1.5 mm² / AWG 16

보호 타입 역 극성 보호 digital input
단락-회로 보호 output

제품 무게 0.4 kg

포장 단위
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1
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