
 Nutraukta

contactor CT - 2 poles - 2 NO - 100
A - 220..240 V AC
15977

 Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2019-04-01

Pagrindinis
Produkto Arba Komponento Tipas Contactor

Trumpasis Įrenginio Pavadinimas CT

Įrenginio Taikymas Control circuit

Poles 2P

[Ie] Rated Operational Current 100 A AC-7A

Pole Contact Composition 2 NO

Tinklo Tipas AC

Utilisation Category AC-1 IEC 60947-4
AC-3 IEC 60947-4
AC-7A IEC 61095
AC-7B IEC 61095

Valdymo Tipas Nuotolinio valdymo pultas

[Uc] Control Circuit Voltage 220/240 V AC 50 Hz

Papildoma
Network Frequency 50 Hz

[Ue] Rated Operational Voltage 250 V AC 50 Hz

Maximum Power 8 W 250 V AC

Control Signal Type Maintained

Vietinis Signalizavimas Color indicator

Hold-In Power Consumption In Va 6,5 VA

Inrush Power In Va 53 VA

Montavimo Režimas Clip-on

Montavimo Atrama 35 mm symmetrical DIN rail

9 Mm Žingsniai 6

Aukštis 81 mm

Plotis 18 mm

Gylis 60 mm

Colour Pilka

Connections - Terminals Control circuit tunnel type terminals 2 2,5 mm² lankstus
Control circuit tunnel type terminals 2 1,5 mm² standus
Maitinimo grandinė tunnel type terminals 2 35 mm² lankstus
Maitinimo grandinė tunnel type terminals 1 50 mm² standus

Gaminio duomenų lentelė
Specifikacijos
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Produkto Suderinamumas Auxiliary contact
Time delay
Interference filter
Mixed control: impulse/latched

Compatibility Code CT

Aplinka
Standartai IEC/EN 61095

Gaminio Sertifikatai VDE
CEBEC
EAC
IMQ
CCC

Noise Level 30 dB

Ip Degree Of Protection IP20

Pollution Degree 2

Tropicalisation 2 EN 60947-4-1
2 EN 61095
2 IEC 1095

Relative Humidity 95 % 55 °C

Operating Altitude 2000 m

Veikimo Aplinkos Oro
Temperatūra

−5…60 °C

Laikymo Aplinkos Oro
Temperatūra

−40…70 °C

Pakavimo vienetai
Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas PCE

Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje 1

1-Os Pakuotės Aukštis 5,4 cm

1-Os Pakuotės Plotis 7 cm

1-Os Pakuotės Ilgis 8,5 cm

1-Os Pakuotės Svoris 0,299 kg

Sutartinė garantija
Garantija 18 months
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