
gearbox straight teeth GBX,
Lexium, 80mm, reduction 5:1 ,
7arc.min, 110N.m
GBX080005K

Pagrindinis
Diapazono Suderinamumas Lexium SD3

Lexium 32
Lexium 28
Lexium 62
Lexium 62 ILM
Lexium ILS
Lexium 32i
Lexium 52

Produkto Arba Komponento Tipas Planetary gearbox

Gear Box Type Straight teeth

Trumpasis Įrenginio Pavadinimas GBX

Product Compatibility BMI 70 mm, 2
BMI 70 mm, 3
BMH 100 mm, 1
BMH 100 mm, 2
BMH 100 mm, 3
BSH 100 mm, 1
BSH 100 mm, 2
BSH 100 mm, 3
BRS3
ILS 85 mm, 1
ILS 85 mm, 2
ILS 85 mm, 3
BCH2 80 mm, 1
BCH2 80 mm, 2
SH3
MH3
ILM

Gearbox External Diameter 80 mm

Reduction Ratio 5:1

Papildoma
Maximum Torsional Backlash 7 arc.min

Torsional Rigidity 6 N.m/arcmin

Housing Colour Black

Housing Material Black anodized aluminium

Shaft Material C 45

Additional Information Lubricated for life

Service Life In Hours 30000 h 100 rpm 30 °C

Montavimo Padėtis Any position

Efficiency 96 %

Maximum Radial Force Fr 650 N 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at
30 °C

Gaminio duomenų lentelė
Specifikacijos
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Maximum Axial Force Fa 1200 N 100 rpm, during 30000 hour at 30°C

Moment Of Inertia 0,45 kg.cm²

Continuous Output Torque 110 N.m 100 rpm 30 °C

Maximum Output Torque 176 N.m 100 rpm 30 °C

Grynasis Svoris 2,1 kg

Input Diameter 19,0 mm

Aplinka
Noise Level 60 dB 1 m, no-load

Ip Degree Of Protection Shaft output IP54

Ambient Temperature For
Operation

−25…90 °C

Pakavimo vienetai
Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas PCE

Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje 1

1-Os Pakuotės Aukštis 16,2 cm

1-Os Pakuotės Plotis 10,8 cm

1-Os Pakuotės Ilgis 11,0 cm

1-Os Pakuotės Svoris 1,934 kg

Antros Pakuotės Vieneto Tipas S03

Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje 5

2-Os Pakuotės Aukštis 30,0 cm

Package 2 Width 30,0 cm

2-Os Pakuotės Ilgis 40,0 cm

2-Os Pakuotės Svoris 10,166 kg

Sutartinė garantija
Garantija 18 months
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Tvarumas

„Green PremiumTM“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant
geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių
reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO2 išmetančių produktų

atžvilgiu.
Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai
ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

Skaidrumas RoHS/REACh

Gerovė

Be Gyvsidabrio

Rohs Išimčių Informacija Taip

Be Pvc

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva REACh deklaracija

Es Rohs Direktyva Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)

Kinijos Rohs Direktyva Kinijos RoHS deklaracija

Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų
informacijai.

Aplinkosauginės Informacijos
Atskleidimas

Produkto aplinkosaugos profilis

Žiedinės Ekonomikos Profilis Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia

Gaminio tvarumo vertinimo vadovas 
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Dimensions Drawings

Dimensions with Servo Motor Adaptation Kit

(1) GBK adaptation kit

(2) GBK adaptation kit related dimensions a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 depend on the gearbox and servo motor combination

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm
a2 a3 a4 a5 h g Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5

72 40 36 4 22.5 6 80 60 h7 20 h7 M6 x 10 70

Values in in.
a2 a3 a4 a5 h g Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5

2.83 1.57 1.42 0.16 089 0.24 3.15 2.36 h7 0.79 h7 M6 x 0.39 2.76

Gaminio duomenų
lentelė

GBX080005K
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