
 Nutraukta

empty elbowed control station -
XAM-W - aluminium alloy - 4 cut-
outs - grey
XAMWD04

 Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2014-11-14

Pagrindinis
Gaminio Asortimentas Harmony XAM

Produkto Arba Komponento Tipas Empty elbowed control station

Trumpasis Įrenginio Pavadinimas XAMW

Produkto Paskirtis For Ø 22 mm control and signalling units

Number Of Cut-Out 4 cut-outs

Colour Of Base Of Enclosure Light grey RAL 7035)

Colour Of Cover Dark grey RAL 7016)

Medžiaga Aluminium alloy

Cable Entry Per angą korpuso gale

Montavimo Vieta Flush mounting on vertical support

Product Mounting Flush mounting on vertical support

Ip Degree Of Protection IP65 IEC 60529

Resistance To Chemical Agents Good resistant to acetone
Good resistant to alcohols
Good resistant to chloride and fluoride solvents
Good resistant to diluted mineral acids
Good resistant to oils and petrol
Good resistant to organic acids
Good resistant to salts

Papildoma
Grynasis Svoris 0,725 kg

Flame Retardance M3 CSTB
VO UL 94

Aplinka
Apsauginis Apdorojimas TH

TC

Laikymo Aplinkos Oro
Temperatūra

−40…70 °C

Veikimo Aplinkos Oro
Temperatūra

−25…70 °C

Electrical Shock Protection Class Class I IEC 60536

Overvoltage Category Class I IEC 60536

Fire Resistance 850 °C NF C 20-455
960 °C IEC 92
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Standartai EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1

Sutartinė garantija
Garantija 18 months
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