
Enclosure for modular device,
Mureva Enclosure, 2x12 modules,
earth and neutral terminal blocks
13433

Galvenā
Diapazons Mureva

Produkta Nosaukums Mureva iežogojums

Produkta Vai Sastāvdaļas Veids Ūdensizturīgs korpuss

Sadalnes Korpusa Tips Enclosure for modular device

Montāžas Plāksnes Pielietojums Bez montāžas plāksnes

Papildinošs
Sadalnes Korpusa Stiprinājums Virsmas

9 Mm Atstarpe 24

18 Mm Moduļu Skaits Rindā 12

Kopējais 18Mm Moduļu Skaits 24

Horizontālo Rindu Skaits 2

Elektroizolācijas Klase Dubultā izolācija
II klase

Papildus Aksesuāri / Aprīkojums 2 marķēšanas komplekts
2 wiring strap
1 spaiļu bloka atbalsts
2 terminal block 22 holes

Priekšējā Vāka Tips Caurspīdīgs
Reversible

[In] Nominālā Strāva 63 A

Sliedes Tips DIN

Automātslēdžu Montāžai
Paredzēto Vietu Skaits

17

Savienojuma Spaiļu Skaits 2 zeme / neitrāla (skūvējams savienojums)ar22

Sadales Bloka Izejas 22 x 10 mm²
22 x 16 mm²

Saslēgšanas Veidu Apraksts Iespējama papildus atslēga/slēdzene

Sadalnes Korpusa Materiāls Pašizdziestošs polimērs

Platums 340 mm

Augstums 460 mm

Dziļums 160 mm

Iekšējais Dziļums 88 mm

Krāsa Durvis: caurspīdīgs zaļš
Sadalnes korpuss: gaiši pelēks (RAL 7035)

Produkta datu lapa
Specifikācijas
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Vide
Standarti EN 50262

IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670

Ugunsizturības Klase 650 °C atbilst IEC 60695-2-1

Ip Aizsardzības Pakāpe IP65 atbilst IEC 60529

Triecienizturības Klase (Ik) IK09 atbilst EN 50102

Vides Īpašības (Uv) UV izturīgs:3. klase atbilst ISO 4582:2010. gads
Ultravioletā starojuma noārdīšanās tests atbilst ISO 4892-2:2013. gads

Pārsprieguma Kategorija II

Apkārtējā Gaisa Temperatūra
Darbībai

-25…60 °C

Iepakošanas vienības
Pirmā Iepakojuma Vienības Tips PCE

Vienību Skaits 1. Iepakojumā 1

1. Iepakojuma Augstums 17,000 cm

1. Iepakojuma Platums 35,500 cm

1. Iepakojuma Garums 47,200 cm

1. Iepakojuma Svars 3,495 kg

Otrā Iepakojuma Vienības Tips P12

Vienību Skaits 2. Iepakojumā 28

2. Iepakojuma Augstums 110,000 cm

2. Iepakojuma Platums 80,000 cm

2. Iepakojuma Garums 120,000 cm

2. Iepakojuma Svars 109,860 kg

Līguma garantija
Garantija 18 months
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Ilgtspējības nodaļa

Green PremiumTM marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē
labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem,
pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO2 produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie
ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

Materiāli ar mazāku ietekmi Pārredzamība RoHS/REACh

Resursu veiktspēja

Minimum Percentage Of Recycled
Plastic Content

26

Labklājības veiktspēja

Informācija Par Rohs Izņēmumiem Jā

Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula REACh deklarācija

Es Rohs Direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)

Ķīnas Rohs Regula Ķīnas RoHS deklarācija

Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.

Vides Informācijas Publiskošana Produkta ietekme uz vidi

Cirkularitātes Profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai 
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