
TeSys Deca thermal overload
relays,37...50A,class 20,for
D80/95(3P)
LR2D3557

Galvenā
Diapazons TeSys

Produkta Nosaukums TeSys LRD
TeSys Deca

Produkta Vai Sastāvdaļas Veids Differential thermal overload relay

Ierīces Īsais Nosaukums LR2D

Relay Application Motor protection

Produktu Saderība LC1D80
LC1D95

Tīkla Veids DC
AC

Thermal Overload Class Class 20 IEC 60947-4-1

Thermal Protection Adjustment
Range

37…50 A

[Ui] Rated Insulation Voltage Strāvas ķēde 600 V CSA
Strāvas ķēde 600 V UL
Strāvas ķēde 690 V IEC 60947-4-1

Papildinošs
Tīkla Frekvence 0...400 Hz

Montāžas Stiprinājums Plāksne, with specific accessories
Rail, with specific accessories
Under contactor

Tripping Threshold 1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1

Papildkontakta Veids 1 NO + 1 NC

[Ith] Conventional Free Air
Thermal Current

5 A signalling circuit

Permissible Current 0,72 A 500 V AC-15 signalling circuit
0,06 A 440 V DC-13 signalling circuit

[Ue] Rated Operational Voltage 1000 V AC 0...400 Hz strāvas ķēde IEC 60947-4-1

Associated Fuse Rating 4 A gG for signalling circuit
4 A BS for signalling circuit

[Uimp] Rated Impulse Withstand
Voltage

6 kV

Phase Failure Sensitivity Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0

Control Type Sarkans spiedpoga stop
Zils spiedpoga reset

Temperature Compensation -20…60 °C

Produkta datu lapa
Specifikācijas
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Connections - Terminals Strāvas ķēde screw clamp terminals 1 4…35 mm² elastīgs without cable end
Strāvas ķēde screw clamp terminals 1 4…35 mm² elastīgs with cable end
Strāvas ķēde screw clamp terminals 1 4…35 mm² ciets without cable end
Control circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² elastīgs without cable end
Control circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² elastīgs with cable end
Control circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² ciets without cable end

Tightening Torque Control circuit 1,7 N.m screw clamp terminals
Strāvas ķēde 9 N.m screw clamp terminals

Augstums 100 mm

Platums 75 mm

Dziļums 121 mm

Neto Svars 0,535 kg

Vide
Climatic Withstand IACS E10

Ip Aizsardzības Pakāpe IP20 atbilst IEC 60529

Ambient Air Temperature For
Operation

-20…60 °C without derating IEC 60947-4-1

Apkārtējā Gaisa Temperatūra
Uzglabāšanai

-60…70 °C

Flame Retardance V1 UL 94

Mechanical Robustness Vibrations6 Gn IEC 60068-2-6
Shocks15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7

Dielectric Strength 2,2 kV 50 Hz IEC 60947-1

Standarti EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1

Produkta Sertifikācija IEC
UL
CSA
EAC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA

Iepakošanas vienības
Pirmā Iepakojuma Vienības Tips PCE

Vienību Skaits 1. Iepakojumā 1

1. Iepakojuma Augstums 8,500 cm

1. Iepakojuma Platums 7,800 cm

1. Iepakojuma Garums 11,800 cm

1. Iepakojuma Svars 526,000 g

Otrā Iepakojuma Vienības Tips S02

Vienību Skaits 2. Iepakojumā 12

2. Iepakojuma Augstums 15,000 cm

2. Iepakojuma Platums 30,000 cm

2. Iepakojuma Garums 40,000 cm

2. Iepakojuma Svars 6,615 kg
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Līguma garantija
Garantija 18 months
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Ilgtspējības nodaļa

Green PremiumTM marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē
labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem,
pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO2 produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie
ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

Pārredzamība RoHS/REACh

Labklājības veiktspēja

Nesatur Reach Svhc

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus

Nesatur Dzīvsudrabu

Informācija Par Rohs Izņēmumiem Jā

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula REACh deklarācija

Es Rohs Direktīva Atbilstīgs

ES RoHS deklarācija

Ķīnas Rohs Regula Ķīnas RoHS deklarācija

Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)

Vides Informācijas Publiskošana Produkta ietekme uz vidi

Weee Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu
savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Cirkularitātes Profils Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu

Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai 
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