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CONTROLADOR DE EJES
EXTENDIDO PROFIBUS
LMC20A1307

 Descatalogado el: 24 nov 2021

Principal
Gama De Producto Lexium Controller

Tipo De Producto O Componente Controladores de unidade servo de movimento

Nombre De Componente LMC

Tipo De Polarización 10 kOhm protocolo Modbus Plus

Opcionales
Power Supply Voltage 24 V

Power Supply Circuit Type CC

Power Supply Voltage Limits 19…30 V

Corriente De Alimentación 0.5 A

Corriente De Entrada 10 A 0.2 ms

De Pie Conducto 1 codificador principal
2 disparado por evento
2 sonda tátil
8 digital

Entrada Discreta 12 mA entrada de codificador "master" 2 kOhm
7 mA entrada discreta 3 kOhm
7 mA entrada acionada por evento 3 kOhm
7 mA entrada de sonda tátil 3 kOhm

Voltaje Entrada 5,5 V CC entrada de codificador "master"
24 V CC 19...30 V entrada discreta
24 V CC 19...30 V entrada acionada por evento
24 V CC 19...30 V entrada de sonda tátil

Entrada Lógica Lógica positiva (fuente) entrada discreta

Consecutivo, Seguido, Continuo,
Adosado

1 conector HE-10 entr, discreta
1 conector HE-10 entrada acionada por evento
1 conector HE-10 entrada de sonda tátil
1 conector SUB-D fêmea de 15 vias de alta densidade entrada de codificador
"master"

Cable Troncal 0,5 µs en estado 0 sonda tátil
1 µs en estado 1 sonda tátil
15 µs en estado 1 digital
15 µs en estado 1 disparado por evento
70 µs en estado 0 digital
70 µs en estado 0 disparado por evento

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de
Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
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Aislamiento Entr, discreta entre canais de entrada com lógica interna através de acoplador óptico
Entrada acionada por evento entre canais de entrada com lógica interna através de
acoplador óptico
Salida lógica entre os canais de saída com lógica interna através de acoplador
óptico
Entrada de codificador "master" 2.500 V
Entrada de sonda tátil entre canais de entrada com lógica interna através de
acoplador óptico

Fase Marcador Codificador com saída de coletor aberto, 5 V de alimentação fornecida codificador
principal
Codificador com saída pressionar-puxar, 5 V de alimentação fornecida codificador
principal
Codific. c/ saídas diferenciais compat. c/ RS422, 5 ou 24V alimentação fornecida
codificador principal
Codificador universal com saída SSI, 24 V de alimentação fornecida codificador
principal

Número De Salida Digital 8

Salida Lógica 2 lógica positiva (fuente)

Tensión De Salida 24 V CC 19...30 V

Corriente De Salida Digital 200 mA

Maximum Output Short-Circuit
Current

1 A

Tiempo Respuesta 150 µs en estado 1 salida lógica
250 µs en estado 0 salida lógica

Tipo De Memoria Flash EPROM 1 MB aplicación
NVRAM 60 kB almac. datos
RAM 1 MB aplicación

Reloj En Tiempo Real Incorporado 20 dias

Estructura De Aplicación 2 tarefas acionadas por evento
1 tarefa auxiliar
1 tarea maestra

Tempo Do Ciclo 2 ms para 4 eixos sincronizados
4 ms para 8 eixos sincronizados

Voltaje De Toma-Off < 120 µs em linguagem estruturada, 60% booliano, 20% numérico, 20% vírgula
flutuante

Protocolo Del Puerto De
Comunicación

CANopen Motionbus
Red Modbus TCP
Barramento de máquina CANopen
Barramento de campo Profibus DP
Protocolo Modbus Plus

Tipo De Conector 1 RJ45 protocolo Modbus Plus
1 RJ45 red Modbus TCP
Conector SUB-D macho 9 vías barramento de máquina CANopen
Conector SUB-D macho 9 vías CANopen Motionbus
Conector SUB-D macho 9 vías barramento de campo Profibus DP

Interfaz Física RS 485 de dos hilos protocolo Modbus Plus
RS 485 de dos hilos red Modbus TCP
Ethernet 2 red Modbus TCP

Bloqueo Estándar Half duplex y full duplex red Modbus TCP

Ligação Para Comunicação De
Dados

LLC : IEEE 802.2 red Modbus TCP
MAC : IEEE 802.3 red Modbus TCP

Tipo De Red De Comunicaciones ICMP
IP RFC791

Tipo De Transporte De
Comunicación

TCP RFC793
UDP

Modo De Transmisión RTU protocolo Modbus Plus
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Velocidad De Transmisión 1 Mbps 15 m barramento de máquina CANopen
1 Mbps 15 m CANopen Motionbus
10/100 Mbps, automaticamente detectado red Modbus TCP
19,6 kbps ou 38,4 kbps protocolo Modbus Plus
250 kbps 250 m CANopen Motionbus
50 kbps 1000 m barramento de máquina CANopen
500 kbps 80 m CANopen Motionbus
Automaticamente detectado barramento de campo Profibus DP

Método De Acceso Maestro barramento de máquina CANopen
Maestro CANopen Motionbus
Esclavo protocolo Modbus Plus

Formato De Los Datos 8 bits, sem paridade, 1 paradas protocolo Modbus Plus

Número De Direcciones 1…32 barramento de máquina CANopen
1…247 protocolo Modbus Plus
1…126 barramento de campo Profibus DP

Equipo Instalado 8 motores servo Lexium 05 ou Lexium 15 ou acionadores de passo SD3 28A
CANopen Motionbus

Servidor Web Classe C20 red Modbus TCP

Servicio De Comunicación 10 PDOs por slave barramento de máquina CANopen
2 SDOs por ciclo barramento de máquina CANopen
CiA DSP 301 V4.02 barramento de máquina CANopen
CiA DSP 405 barramento de máquina CANopen
Proteção de nó, heartbeat barramento de máquina CANopen
2 PDOs por slave (1 transmissor e 1 receptor) CANopen Motionbus
2 SDOs por ciclo (1 de leitura e 1 de escrita) CANopen Motionbus
CiA DSP 301 V4.02 CANopen Motionbus
CiA DSP 405 CANopen Motionbus
Emergência CANopen Motionbus
Proteção de nó, heartbeat CANopen Motionbus
Limite de tempo configurável protocolo Modbus Plus
Diagnóstico (08) protocolo Modbus Plus
Identificación de dispositivo de lectura (43) protocolo Modbus Plus
Ler registros retidos (03), 121 words no máximo protocolo Modbus Plus
Escrever vários registros (16), 121 words no máximo protocolo Modbus Plus
Regis, únic, escr, (06) protocolo Modbus Plus
BOOTP red Modbus TCP
DHCP red Modbus TCP
Diagnóstico (08) red Modbus TCP
FTP para servidor web red Modbus TCP
Inhibición visualización red Modbus TCP
Identificación de dispositivo de lectura (43) red Modbus TCP
Ler registros retidos (03), 121 words no máximo red Modbus TCP
SNMP red Modbus TCP
Limite de tempo ajustável de 0,5...60 s red Modbus TCP
Escrever vários registros (16), 121 words no máximo red Modbus TCP
Regis, únic, escr, (06) red Modbus TCP
5 PPOs barramento de campo Profibus DP
Inhibición visualización barramento de campo Profibus DP
Serviço PKW barramento de campo Profibus DP
Serviço PZD barramento de campo Profibus DP
O limite de tempo pode ser definido barramento de campo Profibus DP

Señalizaciones En Local 1 LED atividade barramento de máquina CANopen
1 LED atividade CANopen Motionbus
1 LED atividade protocolo Modbus Plus
1 LED atividade red Modbus TCP
1 LED atividade barramento de campo Profibus DP

Marcado CE

Peso Del Producto 1.076 kg

Ambiente
Compatibilidad Electromagnética Descarga electroestática nivel_3 EN/IEC 61000-4-2

Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 EN/IEC 61000-4-4
Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 EN/IEC 61000-4-3
Impulso corriente/tensión nivel_3 EN/IEC 61000-4-5

Normas EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3 entorno 1
EN/IEC 61800-3 entorno 2
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Certificaciones De Producto GOST
CSA
UL
CCC
C-Tick

Grado De Protección Ip IP20

Resistencia A Las Vibraciones 1 gn 13…200 Hz EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm 5…13 Hz EN/IEC 60068-2-6

Resistencia A Los Choques 25 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27

Humedad Relativa 10…95 % para funcionamento, sem condensação
5…95 % para armazenamento, sem condensação IEC 61131-2

Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

0…50 °C

Temperatura Ambiente -25…70 °C IEC 61131-2

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...2000 m

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 months
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Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con
un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor
de basura.

Obtén más información sobre Green Premium 

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto 





26 abr 2024 5

https://www.se.com/mx/es/work/support/green-premium/
https://www.se.com/mx/es/work/support/green-premium/
https://www.se.com/mx/es/work/support/green-premium/
https://www.se.com/mx/es/work/support/green-premium/
https://www.se.com/mx/es/work/support/green-premium/
https://www.se.com/mx/es/work/support/green-premium/
https://www.se.com/mx/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/mx/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/mx/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/mx/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/mx/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/mx/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC20A1307_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LMC20A1307_ROHS_DECLARATION_MX_es-MX.pdf
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