
 Descontinuado

Cubicle, SM6-24, IM width
500mm, CIT, 13,8kV, without VPIS
SM6SW15I306I5LO12

 Descatalogado el: 9 jun 2021

Principal
Gama De Producto SM6

Tipo De Tecnología Celda Aislada en Aire (AIS)

Nombre Corto Del Dispositivo IM 500

Tipo De Producto O Componente Cabina

Aplicación Del Dispositivo Interruptor

Clasificación De Arco Interno A-FL

Protección De Arco Interno 12.5 kA 1 s

Frecuencia De Red 50/60 Hz

Tensión De Ensayo Dieléctrico 13.8 kV

[Icw] Corriente Temporal
Admisible

125 kV pico

[Uimp] Tensión Asignada De
Resistencia A Los Choques

28 kV rms 50 Hz for 1 min

[In] Corriente Nominal 630 A

[Icw] Corriente Temporal
Admisible

12.5 kA rms 1 s

Normas IEC 62271-200

Opcionales
Conexión De Cables 1 Unipolar 240 mm² por fase

Entrada De Cable Parte inferior

Intensidad Asignada De Barras 1250 A
400 A
630 A

Masa 120 kg

Altura 1600 mm

Anchura 500 mm

Profundidad 940 mm

Ambiente
Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

-5…40 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…70 °C

Grado De Protección Ip IP3x

Ficha técnica del producto
Especificaciones

23 abr 2024 1

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de
Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
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Resistencia A Las Vibraciones 0.5 gn Horizontal categoría 3
0.4 gn Vertical categoría 3

Altitud Máxima De
Funcionamiento

<= 1000 m

Unidades emabalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 103.0 cm

Paquete 1 Ancho 50.0 cm

Paquete 1 Longitud 160.0 cm

Paquete 1 Peso 140.0 kg
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Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

RoHS/REACh

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue Conforme

Declaración RoHS UE

Obtén más información sobre Green Premium 

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto 
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