
iPRD8 modular surge arrester - 4P
- 350V
A9L08400

EAN Code: 3606480506536

Prijs: 304,60 EUR

Hoofd
Productreeks Acti 9

Product Name Acti 9 iPRD

Product Or Component Type Overspanningsafleider met plugbare cartridge

Device Short Name iPRD8

Device Application Distributie

Standards NL 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011

Product Certifications CE

Quality Labels KEMA-KEUR
NF

Poles Description 4P

Signalering Op Afstand Zonder

Type Overspanningsbegrenzer Elektrisch verdeelnetwerk

Aardingssysteem TN-C-S

Complementair
Klasse Overspanningsbegrenzer Type 2 + 3

Technologie
Overspanningsbegrenzer

MOV + GDT

Ue Toegekende Bedrijfspanning 230/400 V AC (+/- 10 %) bij 50/60 Hz

Nominale Ontladingsstroom Gewone modus: 2,5 kA (L/PE)
Gewone modus: 2,5 kA (N/PE)

Maximale Ontladingsstroom Gewone modus: 8 kA L/PE
Gewone modus: 8 kA N/PE

Uoc Spanning Op Open Kring 10 kV type 3 gewone modus L/PE
10 kV type 3 gewone modus N/PE

Uc Max Cont Werk Spann Gewone modus: 260 V N/PE
Gewone modus: 350 V L/PE

Maximaal [Up]
Spanningsbeveiligingsniveau

Gewone modus <1,1 kV type 2 L/PE
Gewone modus <1,1 kV type 2 N/PE
Gewone modus <1,2 kV type 3 N/PE
Gewone modus <1,2 kV type 3 L/PE

[Ut] Tijdelijke Overspanning 337 V L/N 5 s weerstand
1200 V N/PE 200 ms foutbestendige modus

Type Scheidingseenheid Bijbehorende stroomonderbreker iC60L 10 A curve C - Icu 25 kA
Bijbehorende stroomonderbreker IC60N 10 A curve C - Icu 10 kA
Bijbehorende stroomonderbreker iC60H 10 A curve C - Icu 15 kA
Geassocieerde zekering gG 25 A - Icu 15 kA
Geassocieerde zekering gG 80 A - Icu 50 kA

Productinformatieblad
Specificaties
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De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale
distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
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Montagemethode Clip-on (DIN-rail)

Aantal Modules Van 9 Mm 8

Height 85 mm

Width 72 mm

Depth 69 mm

Net Weight 0,416 kg

Colour Wit (RAL 9003)

[Ipe] Ground Residual Current 0,003 mA
0,6 mA

Aansluitingen - Aansluitklemmen Tunnelaansluitklem (onder) 2,5…35 mm²
Tunnelaansluitklem (boven) 2,5…35 mm²

Tightening Torque 2,5 N.m

Omgeving
Ik-Beschermingsgraad IK03 conform aan IEC 62262

Relative Humidity 5…95 %

Operating Altitude 2000 m

Ambient Air Temperature For
Operation

-25…60 °C

Ambient Air Temperature For
Storage

-40…85 °C

Verpakkingseenheid
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 7,5 cm

Package 1 Width 8 cm

Package 1 Length 9,2 cm

Package 1 Weight 443 g

Unit Type Of Package 2 BB1

Number Of Units In Package 2 3

Package 2 Height 8 cm

Package 2 Width 9,5 cm

Package 2 Length 27,5 cm

Package 2 Weight 1,392 kg

Unit Type Of Package 3 S03

Number Of Units In Package 3 27

Package 3 Height 30 cm

Package 3 Width 30 cm

Package 3 Length 40 cm

Package 3 Weight 13,081 kg

contractuele waarborg
Garantie 18 months
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Duurzaamheid

Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met
de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving,
transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de
wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten
worden geïnterpreteerd.

Transparantie RoHS/REACh

Well-being prestaties

Reach Vrij Van Svhc

Informatie Over Rohs-Vrijstelling Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving REACh-verklaring

Eu-Richtlijn Rohs Voldoet

EU-verklaring RoHS

Rohs-Regulering China RoHS-verklaring China

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu Profiel Milieuprofiel van het product

Weee Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens
specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak
terechtkomen.

Circulair Profiel Informatie over einde levensduur

Meer informatie over Green Premium 

Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product 
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