
Spacial SFHD outdoor heavy duty
- Aanbouw behuizing -
1262x800x430mm - IP55
NSYSFHD12840

EAN Code: 3606480676215

Prijs: 1.946,00 EUR

Hoofd
Assortiment Spacial

Productnaam Spacial SFHD

Specifieke Toepassing Buitengebruik, zware belasting

Certificering Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011
UL conform aan UL 508 A 2007
Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010
DEKRA conform aan IEC 62208 2011
Bureau Veritas conform aan ISO 12944 2007

Device Application Multifunctioneel

Product Or Component Type Geschikte kast

Kasthoogte Met Kap 1262 mm

Kasthoogte 62 mm

Nominale Breedte Kast 800 mm

Omhulseldiepte Met Kap 430 mm

Diepte Kast 400 mm

Type Toebehoren Installatie Staande

Beschikbare Functies Met
Toebehoren

Koppeling
Geschikt voor elektronisch 19" frame
Vloerbeheer
Dakbeheer

Apparaatsamenstelling schuifrails 2 montageplaat
beugel montageplaat 4
structuur 1
sluitsysteem met hendel en hangslot 1
overkapping 1
mechanische houder 1 deur
dak 1
deur 1
Kunststof documenthouder 1 A4
Aluminium kabelwartelplaat 1

Complementair
Structuurtype Platen en deuren in structuur ingebouwd

Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm
Gevormd uit één sectie
Verticale stijlen geschroefd met bovenste en onderste frames

Deurtype Vol

Aantal Deuren 1 deur(en)

Deuropening Omkeerbaar (120 °)

Type Slot 4-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot voordeur

Productinformatieblad
Specificaties
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De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale
distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
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Beschrijving Montageplaat Zonder montageplaat

Type Wartelplaat Vol aluminium

Toegankelijkheid Voor Bediening Bovenkant
Basis
Achterkant
Zijkanten van kast
Voorkant

Maximale Hefbelasting 1000 kg

Verwijderbare Delen Beugel montageplaat met schroeven
Schuifrail met schroeven
Achterpaneel met schroeven extern deel
Dak met schroeven
Overkapping met schroeven en klauwen
Deur door verwijderbare as scharnier
Kabelkwartelplaat bevestigingsmoer

Materiaal Frame: plaatstaal met anti-corrosiecoating
Scharnier: zamak

Oppervlakte Afwerking Op kast: polyesterpoeder

Kleur Behuizing: grijs (RAL 7035)
Hendel: grijs (RAL 7035)

Speciale Kleuropties Ja

Omgeving
Standards UL 508 A

IEC 61969-3
IEC 61439-5
IEC 62208

Ip Beschermingsgraad IP55 conform aan IEC 60529

Ik Beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262

Weerbestendigheid C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel

Omgevingsluchttemperatuur Voor
Werking

-45…80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1

Klimatologische Bestendigheid 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H

Omgevingsweerstand Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform aan IEC 61969-3:2011
Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC
61969-3:2011
UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013
Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011

Thermisch Beheer Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB

Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 585 W bij 20 °C
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 585 W bij 40 °C
In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W

Verpakkingseenheid
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 82,0 cm

Package 1 Width 85,0 cm

Package 1 Length 140,0 cm

Package 1 Weight 81,6 kg
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Duurzaamheid

Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met
de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving,
transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de
wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten
worden geïnterpreteerd.

Transparantie RoHS/REACh

Well-being prestaties

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving REACh-verklaring

Eu-Richtlijn Rohs Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)

Rohs-Regulering China RoHS-verklaring China

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel Milieuprofiel van het product

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Meer informatie over Green Premium 

Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product 
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