
 Levering wordt beëindigd

Active infeed converter - 430kW -
380-480V - Elemenent Active Front
End
VW3A7256

 Niet meer leverbaar vanaf: 31 dec 2024

 End-of-service op: 31 dec 2032

EAN Code: 3606480215995

Prijs: 36.695,00 EUR

Hoofd
Device Short Name AIC

Aantal Fasen In Netwerk 3 fases

Us Nominale Voedingsspanning 380...440 V +/- 10 %

Network Frequency 50/60 Hz

Nominaal Vermogen In W 430 kW

Bereik Compatibiliteit Altivar 71
Altivar 61

Productspecifieke Toepassing Energieregeneratie
Component van het Active Front End
Lage harmonischen

Compatibiliteit Product ATV61HC40N4D 380...440 V AC met een snelheidsregelaar
ATV71HC28N4D 380...440 V AC met een snelheidsregelaar
ATV71HC31N4D 380...440 V AC met een snelheidsregelaar
ATV61H075N4...C63N4D DC met meerdere snelheidsregelaars op een
gemeenschappelijke DC bus
ATV71H075N4...C50N4D DC met meerdere snelheidsregelaars op een
gemeenschappelijke DC bus
ATV61EXA.C63N4...C71N4 DC met meerdere snelheidsregelaars op een
gemeenschappelijke DC bus
ATV71EXA.C50N4...C63N4 DC met meerdere snelheidsregelaars op een
gemeenschappelijke DC bus

Montage Stijl Ingebouwde eenheid

Type Koeling Geforceerde convectie

Complementair
Netstroom 628 A bij 400 V

Input Vermogen 431 kW bij 400 V

Continue Uitgangsstroom 654 A bij 400 V

Uitgangsspanning 650 V DC - toevoer: 380...400 V AC
720 V DC - toevoer: 440 V AC

Thermische Verliezen 6130 W

Maximale Stroom 1,20 x nominale stroom (duur = 60 s)
1,35 x nominale stroom (duur = 2 s)

Spanningsval Bij Nominale
Belasting

<30 % bij 380...400 V, <= 60 s
<40 % bij 440 V, <= 60 s

Productinformatieblad
Specificaties
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De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale
distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
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Protocol Communicatiepoort CANopen
Modbus

Type Connector 1 RJ45 voor Modbus
Mannelijke SUB-D 9 op RJ 45 voor CANopen

Optiekaart Communicatiebrug

Werkingspositie Vertikaal +/- 10 graden

Height 1150 mm

Width 880 mm

Depth 377 mm

Net Weight 215 kg

Omgeving
Milieu-Eigenschappen 3K3 conform aan EN/IEC 60721-3-3

3C2 conform aan EN 60721-3-3
3S2 conform aan EN 60721-3-3

Relative Humidity 0…95 %

Omgevingsluchttemperatuur Voor
Werking

45…60 °C (met stroomverlies van 2% per °C)
-10…45 °C

Ambient Air Temperature For
Storage

-25…70 °C

Bedrijfshoogte <= 1000 m zonderverlies
1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m

Pollution Degree 2 conform aan EN 61800-5-1

Trilling Bestendigheid 1.5 mm (f= 3…10 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
0.6 gn (f= 10…200 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6

Schokbestendigheid 4 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60721-3-3

Oppervlakte Luchtstroom 1500 cm²

Volume Koellucht 1800 m3/h voor vermogenskring
1800 m3/h voor stuurkring

Ip Beschermingsgraad IP00

Standards EN/IEC 61800-5-1

Product Certifications CE
UL (aangevraagd)
CSA (aangevraagd)

Verpakkingseenheid
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 53,0 cm

Package 1 Width 92,0 cm

Package 1 Length 145,0 cm

Package 1 Weight 235,0 kg

contractuele waarborg
Garantie 18 months

2 23 apr 2024



Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met
de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving,
transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de
wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten
worden geïnterpreteerd.

Well-being prestaties

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling Ja

Reach-Regelgeving REACh-verklaring

Eu-Richtlijn Rohs Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)

Rohs-Regulering China RoHS-verklaring China

Weee Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens
specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak
terechtkomen.

Meer informatie over Green Premium 

Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product 
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