
 Utgått

PLUGG TP 3
El-nummer: 
1380440 1006006

 Utgikk: 21. juli 2017

EAN: 7315881006007

Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman

Produkt Eller Type Komponent Veggplugg

Kortnavn Utstyr TP

Applikasjon Lett installasjon

Bordiameter 10 mm betong
9 mm ALC betong

Minimum Drilling Depth 50 mm

Skrue Diameter 5…7 mm

Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær
Praktisk Lastekapasitet Shear: 1,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)

Pull-out load: 1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 0,3 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)

Praktisk Lastekapasitet Shear: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 15 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 140 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 100 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)

Fargenyanse Blå

Omgivelsestemperatur Drift −50…80 °C

Diameter 10 mm

Lengde 45 mm

Miljø
Antall Pr. Sett Sett á 100

Salg Per Udelelig Kvantitet 10

Vekt 0,0026 kg

Forpakningsinformasjon
Enhetstype Pakke 1 PCE

Antall Enheter I Pakke 1 1

Package 1 Weight 2,6 g

Garantiperiode

Produktdatablad
Spesifikasjoner
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Garanti 18 months
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