
 Utgått

Acti 9 - IH - mekanisk koblingsur -
24 timer + 7 dager - 150 t minne
El-nummer: 
1481184 15366

 Utgikk: 31. jan. 2022

EAN: 3303430153665

Teknisk informasjon
Range Of Product Acti 9

Produktnavn Acti 9 IH

Kortnavn Utstyr IH

Produkt Eller Type Komponent Mechanical time switch

Antall Kanaler 2

Mulige Funksjoner Manual time changeover

Komplementær
Applikasjon Bygning

Lasttype Parallel-corrected fluorescent tube 1 x conventional 58 W
Non-corrected fluorescent tube 10 x conventional 58 W
Serial-corrected fluorescent tube 10 x conventional 58 W
Non-corrected fluorescent tube 15 x conventional 40 W
Serial-corrected fluorescent tube 15 x conventional 40 W
Parallel-corrected fluorescent tube 2 x conventional 40 W
230 V AC halogenlampe 1100 W
230 V AC incandescent lamp 1100 W
Dual mounted fluorescent tube 3 x conventional 2 x 100 W
Dual mounted fluorescent tube 5 x conventional 2 x 58 W
Non-corrected fluorescent tube 6 x conventional 100 W
Serial-corrected fluorescent tube 6 x conventional 100 W

Syklus Tid 24 timer + 7 dager

Maksimalt Antall Koblinger 16 på - 16 av + 7 på - 7 av

Minimumsintervall Varighet 45 min + 12 t

Type Innstillinger Manuell tidsovergang

Målenøyaktighet +/- 1 s/dag 20 °C

Strømforbruk I Va 2,5 VA

Maximum Svitsjestrøm 16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6

[Ue] Merkespenning 230 V AC - 15...10 % på 50 Hz

Batterilevetid 6 år

Backup-Tid 150 h tid og program besparende

Montering DIN skinne

9 Mm Polbredde 6

Fargetone Hvit ( RAL 9003)

Tilkoblingsklemmer Skruklemmer

Produktdatablad
Spesifikasjoner

23. apr. 2024 1

An
sv

ar
sf

ra
sk

riv
el

se
: D

ok
um

en
ta

sj
on

en
 e

rs
ta

tte
r i

kk
e 

op
pl

ys
ni

ng
er

 o
m

 p
ro

du
kt

en
e,

 o
g 

sk
al

 ik
ke

 b
ru

ke
s 

til
 å

 fa
st

sl
å 

pr
od

uk
te

ne
s 

eg
ne

th
et

 e
lle

r d
rif

ts
si

kk
er

he
t f

or
 b

es
te

m
te

 b
ru

ks
om

rå
de

r.



Bredde 54 mm

Høyde 82 mm

Dybde 66 mm

Vekt 0,223 kg

Miljø
Omgivelsestemperatur Drift −20…55 °C

Ip-Grad Terminaler: IP20 B

Forpakningsinformasjon
Enhetstype Pakke 1 PCE

Antall Enheter I Pakke 1 1

Pakke 1 Høyde 7 cm

Pakke 1 Bredde 8 cm

Pakke 1 Vekt 10,5 cm

Package 1 Weight 240 g

Garantiperiode
Garanti 18 months
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Bærekraft

Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste
miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om
miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale
miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

Transparens RoHS/REACh

Tilfredshetsresultater

Kvikksølvfri

Informasjon Om Rohs-Unntak Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk REACh-erklæring

Eu Rohs-Direktiv Samsvar med unntak

Kinas Rohs-Forskrift Kinas RoHS–erklæring

Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon

Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Produktets Livssyklus Informasjon om levetidsslutt

Les mer om Green Premium 

Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt 
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