
EMC filter ATV31, 1 X 230V, 16A
El-nummer: 
4147310 VW3A31403

EAN: 3389110689075

Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar

Produkt Eller Type Komponent EMC inngangsfilter

Serie Kompatibilitet Lexium 05
Altivar 312
Altivar 31C
Lexium 23 Plus
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320

Kompatibilitet Servo drive LXM23 motor: 0,75 kW
Servo drive LXM23 motor: 1 kW
Servo drive LXM23 motor: 1,5 kW
ATV312HU11M2
ATV312HU15M2
ATV31CU11M2
ATV31CU15M2
LXM05AD17F1
LXM05AD17M2
LXM05BD17F1
LXM05BD17M2
LXM05CD17M2
Variable speed drive ATV320...C motor: 1,1 kW, 200...240 V enfase
Variable speed drive ATV320...C motor: 1,5 kW, 200...240 V enfase
Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,1 kW, 200...240 V enfase
Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,5 kW, 200...240 V enfase

Produktspesifikk Applikasjon Radio interference input filter

[In] Merkestrøm 16 A

Varmetap 6,9 W for ATV31CU11M2

Antall Faser I Nettverket Enfase

Komplementær
Maximum Earth Leakage Current 150 mA 50 Hz

Power Supply Voltage 200…240 V

Toleranse 0,1

Vekt 0,775 kg

Miljø
Ip-Grad IP20

IP41 ( upper part)

Relativ Fuktighet 0…93 % i samsvar med IEC 68-2-3

Omgivelsestemperatur For Drift −10…50 °C

Omgivelsestemperatur For
Lagring

−25…70 °C
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Driftshøyde <= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon
1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m

Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 3…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27

Standarder IEC 61800-3

Forpakningsinformasjon
Enhetstype Pakke 1 PCE

Antall Enheter I Pakke 1 1

Pakke 1 Høyde 5,0 cm

Pakke 1 Bredde 18,6 cm

Pakke 1 Vekt 24,2 cm

Package 1 Weight 632,0 g

Enhetstype Pakke 2 S03

Antall Enheter I Pakke 2 7

Pakke 2 Høyde 30,0 cm

Pakke 2 Bredde 30,0 cm

Pakke 2 Lengde 40,0 cm

Pakke 2 Vekt 5,043 kg

Logistisk informasjon
Opprinnelsesland TH

Garantiperiode
Garanti 18 months
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Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste
miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om
miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale
miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

Tilfredshetsresultater

Reach Fri For Svhc

Fri For Giftige Tungmetaller

Kvikksølvfri

Informasjon Om Rohs-Unntak Ja

Reach-Regelverk REACh-erklæring

Eu Rohs-Direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

EU RoHS-erklæring

Kinas Rohs-Forskrift Kinas RoHS–erklæring

Les mer om Green Premium 

Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt 
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Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

Dimensions in mm
a b c G H Ø

107 195 35 85 180 4.5

Dimensions in in.
a b c G H Ø

4.12 7.68 1.38 3.35 7.09 0.18
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Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

Mounting the Filter next to the Drive
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Connections and Schema

Recommended Schema

(1) Filter

(2) Drive
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