
 Descontinuado

MGE Galaxy 3500 30kVA 400V com
3 Módulos de Baterias Expansíveis
a 4, Arranque 5X8
G35T30KH3B4S

 Descontinuado a partir de: 05/07/2021

 Fim do serviço em: 18/10/2023

Visão geral
Prazo De Entrega Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Principal
Main Input Voltage 400 V trifásico

Other Input Voltage 380 V
415 V

Main Output Voltage 400 V trifásico

Other Output Voltage 380 V
415 V

Potência Nominal Em W 24000 W

Potência Nominal Em Va 30000 VA

Output Connector Type Cabos 4-fios (3PH + G) 1 
Cabos 5 fios (3PH + N + G) 1

Ligações - Terminais 1 terminais de parafuso

Tipo De Bateria Bateria de chumbo-ácido

Equipamento Fornecido Módulos de baterias pré-instalados
Suportes Aparafusáveis
CD com software
Manual de instalação
Placa de Gestão da Rede
Módulos de alimentação pré-instalados
Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS
Serviço de start up
Manual do utilizador

Pilhas e tempo de funcionamento
Tempo De Funcionamento View Runtime Graph 

Eficiência View Efficiency Graph 

Baterias Pré-Instaladas 3

Ranhuras Da Bateria Vazias 1

Tempo Normal De Recarga 5 h

Informações Adicionais Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica

Battery Voltage +/-192 V (bateria bipartida referenciada ao neutro)

Fim De Descarga Da Voltagem Da
Bateria

+/-154 V

Corrente Máxima Da Bateria No
Fim Da Descarga

109,7 A

Folha de dados do produto
Especificações
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Funcionamento Em Sobrecarga 10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%

Alimentação Da Baterias (Watts) 1492 W rated

Battery Power In Vah 7474 VAh runtime

Duração Da Bateria 3…5 ano(s)

Battery Graph Comments Tempos de funcionamento calculados com base nos dados do vendedor da bateria,
em condições ambientais típicas, sem consumo eléctrico e saída equilibrada PF =
0.8.

Extendable Run Time 0

Geral
Number Of Power Module Free
Slots

0

Number Of Power Module Filled
Slots

0

Redundant No

Físico
Altura 149,1 cm

Largura 52,3 cm

Profundidade 83,8 cm

Peso Líquido 570 kg

Mounting Preference No preference

Usb Compatible No

Entrada
Frequência Da Rede 40...70 Hz auto-sensing

Number Of Input Connectors 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)

Limites Da Tensão De Entrada 340...460 V ajustável 400 V
304...477 V

Corrente Máxima De Entrada Por
Fase

43 A

Entrada Da Distorção Harmónica
Total

Menos de 5% para plena carga

Tipo De Protecção De Entrada Disjuntor de 3 pólos

Corrente De Ligação Valor de pico 200A

Load Power Factor 0,5 em avanço a 0,5 em atraso

Input Power Factor At Full Load 0,98

Saída
Potência Máxima Configurável
(Watts)

24000 W

Distorção Harmónica Menos de 5%

Frequência De Saída <Br /> (
Sincronizada Com A Rede)

47...53 Hz para 50Hz nominais sincronizada com a rede 
50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada

Crest Factor Ilimitado

Wave Type Onda sinusoidal

Tolerância Da Tensão De Saída +/-1% estática e +/-5% ao passo de carga de 100%

Dht Da Tensão De Saída < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
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Funcionamento Em Sobrecarga 10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%

Protecção Necessária Contra
Corrente De Saída

50 A

Bypass Type Bypass de serviço incorporado
Bypass estático incorporado

Eficiência 95,2 % in battery operation)

Maximum Configurable Power In
Va

30000 VA

Conformidade
Certificações De Produtos CE

Normas EN 50091-2
EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-1-1
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3
ISO 14001
ISO 9001
VFI-SS-111

Ambiental
Temperatura Do Ar Ambiente
Para Operação

0…40 °C

Humidade Relativa 0…95 %

Altitude De Funcionamento 0...3333 ft

Temperatura Do Ar Ambiente
Para Armazenamento

-15…45 °C

Armazenamento Humidade
Relativa

0…95 %

Altitude De Armazenamento 0,00…15240,00 m

Nível Acústico 55 dBA

Dissipação De Calor 3685 Btu/h

Grau De Proteção Ip IP51

Comunicações e Gestão
Vagas Livres 0

Placas Smartslot™ Pré-Instaladas Network management card 2 with environmental monitoring

Função De Alarme LCD multifunções, estado e consola de controlo

Desligar De Emergência (Epo) Sim

Unidades de Embalagem
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 164,3 cm

Package 1 Width 106,2 cm

Package 1 Length 65 cm

Package 1 Weight 601 kg

Garantia contratual
Garantia 1 ano para reparação ou substituição
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Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o
melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com
os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como
produtos circulares e com baixo teor de CO2.

O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas
globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

Diretiva Rohs Da Ue Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU

Saiba mais sobre o Green Premium 

Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto 
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