
TeSys Mini-Vario - switch
disconnector - 20 A - on door
VBDN20

Preço: 51,97 EUR

Principal
Alcance TeSys

Nome Do Produto TeSys Mini-VARIO

Nome Curto Do Aparelho VBDN

Tipo De Produto Ou Componente Chave seccionadora

Nível De Desempenho Standard

Identificação De Pólos 3P

Tipo E Composição Dos
Contactos

3 NA

Tipo De Rede DC
AC

Tipo De Controlo Manípulo rotativo

Estilo De Montagem Para
Manípulo Rotativo

Directo

Cor Do Manípulo Preto

Cor Da Placa Frontal Do Manípulo Preto

Comando Rotativo Com
Encravamento Por Cadeado

1 a 3 cadeados 4…8 mm

Complementar
Marcação 0 - 1

Suporte De Montagem Manípulo porta
Switch porta

Modo De Fixação Buraco com 22,5 mm para manípulo

[Ue] Tensão Estipulada De
Funcionamento Nominal

690 V AC 50/60 Hz

[Uimp] Tensão De Resistência
Aos Choques

6 kV

[Ith] Corrente Térmica
Convencional Ao Ar Livre

20 A

[Ithe] Corrente Térmica
Convencional Em Isolamento

16 A

[Ie] Corrente Estipulada De
Funcionamento

11 A AC-23) a 400 V

Potência De Funcionamento
Nominal Em W

4 kW a 230...240 V AC-23A)
5,5 kW a 400...415 V AC-23A)
7,5 kW a 500 V AC-23A)
11 kW a 690 V AC-23A)
3 kW a 230...240 V AC-3)
4 kW a 400...415 V AC-3)
5,5 kW a 500 V AC-3)
5,5 kW a 690 V AC-3)

Classe De Serviço Intermitente 30

Folha de dados do produto
Especificações
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Making Capacity ( I Rms) 200 A a 400 V AC-21A
200 A a 400 V AC-22A
200 A a 400 V AC-23A

[Icm] Poder De Fecho Nominal
Em Curto-Circuito

0,5 kA a 400 V a Ipeak

[Icw] Rated Short-Time Withstand
Rms Current

140 A a 400 V duração: 1 s

Corrente De Curto-Circuito
Condicional Nominal

6 kA a 400 V - fusível associado 20 A aM
6 kA a 400 V - fusível associado 20 A gG

Poder De Corte 200 kA a 400 V AC-21A)
200 kA a 400 V AC-22A)
200 kA a 400 V AC-23A)

Composição Do Dispositivo Manípulo
Interruptor

Durabilidade Mecânica 50000 ciclos

Durabilidade Elétrica 30000 ciclos CC-1 ... 5
50000 ciclos AC-21

Adequação Para Isolamento Sim

Ligações - Terminais Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 4 mm² - rigidez do
cabo: flexível - com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 4 mm² - rigidez do
cabo: sólido

Binário De Aperto Circuito de potência 0,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas

Handle Front Plate Dimension 60 x 60 mm

Altura 60 mm

Largura 60 mm

Peso Líquido 0,177 kg

Ambiente
Normas IEC 60947-3

Certificações De Produtos CSA
UL
CCC
GL
UKCA

Tratamento De Proteção TC

Grau De Protecção Ip IP65

Robustez Mecânica Choques 11 ms 15 gn) em conformidade com IEC 60068-2-27
Vibrações 10...150 Hz 1 gn) em conformidade com IEC 60068-2-6

Temperatura Do Ar Ambiente
Para Operação

-20…50 °C

Resistência A Incêndios 960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1

Unidades de Embalagem
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 8,0 cm

Package 1 Width 8,5 cm

Package 1 Length 12,0 cm

Package 1 Weight 179,0 g

Unit Type Of Package 2 S03
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Number Of Units In Package 2 24

Package 2 Height 30,0 cm

Package 2 Width 30,0 cm

Package 2 Length 40,0 cm

Package 2 Weight 4,853 kg

Garantia contratual
Garantia 18 months
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Sustentabilidade

A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o
melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com
os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como
produtos circulares e com baixo teor de CO2.

O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas
globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

Transparência RoHS/REACh

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs Sim

Sem Pvc

Certificações e padrões

Regulamento Reach Declaração REACh

Diretiva Rohs Da Ue Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China Declaração RoHS China

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua
informação.

Divulgação Ambiental Perfil ambiental do produto

Weee No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um
sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Saiba mais sobre o Green Premium 

Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto 
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