
Contor energie Powertag - P63
-1P+N aval
A9MEM1562

Principal
Gama De Produse PowerLogic

Nume Produs PowerTag A9 P63

Tip Produs Sau Componenta Senzor de energie

Poli 1P + N

Maximum Current [Imax] 63 A

Aplicatie Specifica Produsului Alarma suprasarcina
Alocare costuri
Load monitoring
Circuit monitoring
Energy management

Compatibilitatea Concentratorului Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP module
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active

Compatibilitate Gama Acti 9 Vigi C40
Acti 9 Acti9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi9 N40 Vigi
DuoLine DuoLine D'clic Vigi
Acti 9 Acti9 iCV40
Multi 9 Multi9 N40
Acti 9 Vigi iDPN
Domae Domae RCBO
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 iDPN (China version)
Acti 9 Acti9 iDPN
Acti 9 Vigi DT40
Domae Domae MCB
DuoLine DuoLine D'clic XP
Acti 9 Acti9 iC40
Acti 9 Acti9 C40 Vigi
Acti 9 Acti9 C40

Tip De Masurare Curent
Putere activa
Energie activa
Factor de putere
Tensiune

Clasa De Precizie Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12

Locul De Montare In partea de jos

Suport De Montare Pe întreruptorul automat

Fişă tehnică produs
Specificatii
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Pasul De Conectare 9 mm Ph/N

Destinatie Produs Panou electric

Management De Evenimente Pierdere tensiune with measured current at voltage loss

Mediu De Sustinere A Transmisiei Frecventa radio 2,4…2,4835 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5

Putere Emisa Maxima 10 mW

Suplimentar
Mod De Montare Cu suruburi (borne)

Electrical Connection (Voltage
Sensing & Power Supply)

Conector dinte

Sectiune Cablu 1 rigid cablu 1,5…16 mm²
2 torsadat cablu 1,5…2,5 mm²
2 rigid cablu 1,5…2,5 mm²
1 torsadat cablu 1,5…16 mm²

Supply Voltage 200...240 V c.a., +/- 20 %

Frecventa Retea Electrica 50 Hz
60 Hz

Consum Maxim De Putere 1 VA

Standarde IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1

Inaltime Sensor element:20 mm
Unitate de baza:8 mm

Adancime Sensor element:18 mm
Unitate de baza:18 mm

Adancime Sensor element:44,5 mm
Unitate de baza:28 mm

Greutate Neta 18 g

Culoare Alb (RAL 9003)

Mediu
Etichete Privind Calitatea CE

Directive 2014/53/EU - directiva privind echipamente radio

Altitudine De Functionare 0...2000 m

Temperatura Ambientala De
Functionare

-25…60 °C

Temperatura Ambietala Pentru
Depozitare

-40…85 °C

Categorie De Supratensiune III conformitate cu IEC 61010-1

Catogorie De Masura Category III conformitate cu IEC 61010-2-030

Grad De Protectie Ip IP20 conformitate cu SR EN 60529

Grad De Protectie Ik IK05

Grad De Poluare 3

Umiditate Relativa 0…95 % la 45 °C conformitate cu IEC 60721-3-3

Rezistenta La Vibratii 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3

Compatibilitate Electromagnetica Industrial electromagnetic environment conformitate cu IEC 61326-1
Radiated EMC conformitate cu ETSI EN 301 489-17
Emisii electromagnetice conformitate cu IEC 62311
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Environmental Characteristics Rezistent la praf class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt mist class 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Utilizare in interior

Unitati de ambalare
Unitate De Masura Pentru Prima
Forma De Impachetare

PCE

Numar Unitati In Prima Forma De
Impachetare

1

Inaltime Prima Forma De
Impachetare

6,500 cm

Latime Prima Forma De
Impachetare

7,500 cm

Lungime Prima Forma De
Impachetare

8,000 cm

Greutate Prima Forma De
Impachetare

55,000 g

Unitate De Masura Pentru A Doua
Forma De Impachetare

S02

Numar Unitati In A Doua Forma
De Impachetare

30

Inaltime A Doua Forma De
Impachetare

15,000 cm

Latime A Doua Forma De
Impachetare

30,000 cm

Lungime A Doua Forma De
Impachetare

40,000 cm

Greutate A Doua Forma De
Impachetare

1,986 kg

Garanție contractuală
Garantie 18 luni
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Sustenabilitate

Eticheta Green PremiumTM reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea
mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai
recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse
circulare si cu emisii reduse de CO2.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele
globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

Transparenta RoHS/REACh

Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La
Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach Declaratia REACH

Directiva Rohs Ue Conform cu anumite exceptii

Regulamentul Rohs China Declaratia RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele
in scop informativ.

Raport De Mediu Profilul ambiental al produsului

Weee În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de
colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.

Profil Circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs 
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