
Zaštitni relej diferencijalne zaštite,
VigiPacT RH10M, 300mA,
12/24VAC 50/60Hz, 12/48VDC,
ugradnja na DIN šinu
56105

Cena* bez PDV-a: 31.339,00 RSD

Osnovne informacije
Grupa Proizvoda VigiPacT

Kratko Ime Uređaja RH10M

Tip Proizvoda Ili Komponente Relej diferencijalne zaštite

Upotreba Releja Zaštitni relej

Nosači Za Montažu DIN šina

Klasa Diferencijalne Zaštite Tip A

Tip Podešavanja Nijedan

Podešavanje Tipa Osetljivosti
Diferencijalne Zaštite

Fiksna

Earth-Leakage Sensitivity 0,3 A

Earth-Leakage Time Delay Trenutna

Current Sensors Compatibility VigiPacT TOA senzor struje curenja
VigiPacT A senzor struje curenja
VigiPacT L senzor struje curenja

[Ithe] Dozvoljena Termička Struja
U Ormanu

8 A

Minimalno Opterećenje 10 mA pri 12 V

[Us] Nazivni Napon Napajanja 12...24 V AC 50/60 Hz 55...120 %
12...48 V DC 55...120 %

Potrošnja 4 VA

Monitored Distribution System 1000 V - AC pri 50/60 Hz (maksimalno) 
1000 V - AC pri 400 Hz (maksimalno)

Sistem Uzemljenja TN-S
IT
TT

[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni
Napon

8 kV

Reset Ručni reset

Dopunske informacije
Test Funkcija Lokalno

Daljinsko testiranje

Nadzor Elektronika (stalna) 
Napajanje (stalna) 
Releja/veze senzora (stalna)

Tip Merenja Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 80...100 %

Zaštita Podešavanja Zaštićeno zaptivenim poklopcem

Lista sa podacima o proizvodima
Specifikacije
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Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene
distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama
od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.
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Povezivanje - Priključci Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG
12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG
24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…4 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1 mm² fleksibilni AWG
26...AWG 16
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1,5 mm² kruti AWG
26...AWG 16
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…0,5 mm² fleksibilni AWG
26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1,5 mm² kruti AWG 26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…0,5 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG
12
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…4 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG
24...AWG 12

Dužina Ogoljenog Dela Žice Pomoćno napajanje: 7 mm for gornji connection
Greška: 8 mm for donji connection
Test relej i reset greške: 5 mm for donji connection
Senzor: 5 mm for gornji connection
Prisustvo napona: 8 mm for donji connection

Moment Pritezanja Pomoćno napajanje: 0,6 N.m gornji
Greška: 0,6 N.m donji
Test relej i reset greške: 0,25 N.m donji
Senzor: 0,25 N.m gornji
Prisustvo napona: 0,6 N.m donji

9 Mm Redovi 6

Standardi EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144

Širina 54 mm

Visina 81 mm

Dubina 74 mm

Masa Proizvoda 0,3 kg

Ip Stepen Zaštite IP40 na prednjem delu: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na stranama: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključcima: conforming to EN/IEC 60529

Ik Stepen Zaštite IK07 conforming to EN 50102

Mehanička Robusnost Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm

Okruženje
Kategorija Prenapona IV

Klasa Zaštite Protiv Električnog
Udara

Klasa II

Elektromagnetna Kompatibilnost Licencu: B u skladu sa CISPR 11
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2
Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC
61000-4-5
Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC
61000-4-4
Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3

Relativna Vlažnost 95 % pri 55 °C
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Stepen Zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1

Temperatura Okoline Za Rad
Uređaja

-35…70 °C

Temperatura Okoline Za
Skladištenje

-55…85 °C

Pakovanje
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 8,0 cm

Package 1 Width 8,5 cm

Package 1 Length 9,0 cm

Package 1 Weight 206,0 g

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci
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Održivost

Oznaka Green PremiumTM je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa
ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim
propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i
niskonaponskim CO2 proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za
oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

Prozirnost RoHS/REACh

Performanse dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzecima Da

Bez Pvc

Sertifikacija i standardi

Propis Reach REACh deklaracija

Eu Rohs Direktiva У складу са изузецима

Rohs Regulativa Za Kinu RoHS deklaracija za Kinu

Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Izjava O Zaštiti Okoliša Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Weee Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa
specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Profil Cirkularnosti Informacije o kraju radnog veka

Saznajte više o oznaci Green Premium 

Vodič za procenu održivosti proizvoda 
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