
 Nije u prodaji

zelena kompletna lampica Ø22
glatka sočiva integ. LED 110…120V
set od 100 kom.
XB4BVG3TQ

 Obustavljeno: 23. 1. 2021.

Osnovne informacije
Grupa Proizvoda Harmony XB4

Tip Proizvoda Ili Komponente Lampica

Kratko Ime Uređaja XB4

Materijal Podnožja Hromirani metal

Materijal Montažnog Rama Zamak

Prečnik Za Montiranje 22 mm

Prodaja Po Nedeljivim Količinama 100

Oblik Glave Signalne Jedinice Okrugla

Boja Kapica/Glave Ili Sočiva Zelena

Dodatne Informacije O Glavi
Uređaja 

Sa glatkim sočivima

Svetlosni Izvor Zaštićeni LED

Baza Sijalice Integrisan LED

Boja Svetlosnog Izvora Zelena

[Us] Nazivni Napon Napajanja 110...120 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije
Visina 47 mm

Širina 30 mm

Dubina 54 mm

Opis Priključaka Iso N°1 (X1-X2)PL

Masa Proizvoda 0,08 kg

Otpornost Na Uređaj Za Pranje
Pod Pritiskom

7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m

Povezivanje - Priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/
IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu
sa EN/IEC 60947-1

[Ui] Nazivni Napon Izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1

[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni
Napon

4 kV u skladu sa EN 60947-1

Tip Signalizacije Trajna

Struja Potrošnje 14 mA

Servisni Vek 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C

Lista sa podacima o proizvodima
Specifikacije

23. 4. 2024. 1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene
distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama
od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.
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Podnosivi Naponski Udar 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5

Prezentacija Uređaja Kompletan proizvod

Granice Napona 100…132 V AC

Okruženje
Tretman Zaštite TH

Temperatura Okoline Za
Skladištenje

-40…70 °C

Temperatura Okoline Za Rad
Uređaja

-40…70 °C

Klasa Zaštite Protiv Električnog
Udara

Klasa I u skladu sa IEC 60536

Ip Stepen Zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K

Nema Stepen Zaštite NEMA 13
NEMA 4X

Ik Stepen Zaštite IK06 conforming to IEC 50102

Standardi EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-1

Sertifikacija Proizvoda UL odobrenje
CSA

Otpornost Na Vibracije 5 gn (f= 12…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6

Otpornost Na Udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa
IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa
IEC 60068-2-27

Otpornost Na Brze Prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4

Otpornost Na Elektromagnetna
Polja

10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3

Otpornost Na Elektrostatičko
Pražnjenje

6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2

Elektromagnetna Emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011

Pakovanje
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 5,5 cm

Package 1 Width 3,2 cm

Package 1 Length 5 cm

Package 1 Weight 0,08 kg
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