
 Utgången

Ethernet IO-adapter 2+1+1 TX C
140NOC78000C

 Utgått den: 25 nov. 2022

EAN-kod: 3595864153254

Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform

Typ Av Produkt Eller Komponent Ethernet I/O huvudmodul

Teknisk data
Produktkompatibilitet 140CPU6xxxx

Kommunikationsprotokoll Ethernet/IP
Modbus TCP

Utbytesläge Full duplex

Maximalt Antal Anslutningar 128

Sändningshastighet 10/100 Mbit/s

Redundans Ja hot standby redundant arkitektur

Topologi Daisy chain loop
Redundant ring

Webserver Integrerad

Kommunikationsservice NTP tidssynkronisering
CIP Vågat meddelanden (klientmeddelanden)
SNMP agent
Inbyggd 4-portars switch
Quality of Service (QoS)
FDR server
CIP implicita meddelanden (I/O-kommunikation)
Device Type Manager (DTM)
DHCP/BootP server

Ethernetservice Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)

Överföringsgränssnitt Tvinnat par

Ethernet-Port RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX

Märkning CE

Matning Via strömförsörjningen av racket

Lokal Indikering 1 LED (grön)kommunikation på bussen (Aktiv): 
1 LED (grön)konfigurationsstatus (Ready): 
1 LED (grön/röd)modul status (Mod Status): 
1 LED (grön/röd)nätverk kommunikation status (Nät status): 
1 LED (grön/röd)enhets nätverksstatus (Net status 1): 
1 LED (grön/röd)utökad DIO nätverk status (Nät Status 2):

Modulformat Standard

Produktens Vikt 0,345 kg

Miljö

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Standarder EN 61131-2
IEC 61000-4-16
UL 508
CSA C22.2 No 142
EN 61131-1
EN 55011
FM Klass 1 Division 2

Produktcertifieringar farlig miljö klass 1, divison 2
Merchant Navy
GOST
C-Tick
LR

Ip-Kapslingsklass IP20

Omgivningstemeperatur Vid Drift 0…60 °C

Relativ Fuktighet 10…95 % vid 60 °C utan kondens

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 4,5 cm

Förpackning 1 Bredd 16,5 cm

Förpackning 1 Djup 31,5 cm

Förpackning 1 Vikt 570,0 g

Förpackningstyp 2 S02

Antal I Förpackning 2 2

Förpackning 2 Höjd 15,0 cm

Förpackning 2 Bredd 30,0 cm

Förpackning 2 Djup 40,0 cm

Förpackning 2 Vikt 1,566 kg

Kontraktsgaranti
Garanti 18 months
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Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

RoHS/REACh

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

EU RoHS-deklaration

Cirkulationsprofil Information om livslängdsslut

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 

19 apr. 2024 3

https://www.se.com/se/sv/work/support/green-premium/
https://www.se.com/se/sv/work/support/green-premium/
https://www.se.com/se/sv/work/support/green-premium/
https://www.se.com/se/sv/work/support/green-premium/
https://www.se.com/se/sv/work/support/green-premium/
https://www.se.com/se/sv/work/support/green-premium/
https://www.se.com/se/sv/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/se/sv/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/se/sv/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/se/sv/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/se/sv/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/se/sv/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0712001EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0712001EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0712001EN


Presentation

Presentation

1 LED display

2 SERVICE port (ETH 1)

3 INTERLINK port (ETH 2)

4 DEVICE NETWORK port (ETH 3)

5 DEVICE NETWORK port (ETH 4)

Produktdatablad 140NOC78000C

4 19 apr. 2024



Dimensions Drawings

Racks for Modules Mounting

Dimensions of  Modules and Racks

(1) 2 slots

(2) 3 slots

(3) 4 slots

(4) 6 slots

(5) 10 slots

(6) 16 slots
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