
 Utgången

NS160N 3P utan utlösare
E-nummer: 
3188012 30403

EAN-kod: 3303430304036

Produktdata
Produktområde NS100...250

Typ Av Produkt Eller Komponent Standardram

Enhetens Korta Namn Compact NS160N

Brytarnamn Compact NS160N

Antal Poler 3P

Typ Av Nät AC
DC

Nätverksfrekvens 50/60 Hz

Manövertyp Vippa

[In] Märkström 150 A vid 65 °C
160 A vid 40 °C

[Ui] Isolationsspänning 750 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz

[Uimp] Nominellt Motstånd Mot
Pulsspänning

8 kV överensstämmer med IEC 60947-2

Ue Märkspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
750 V överensstämmer med IEC 60947-2 DC

Kapacitet För Brytare N

Brytförmåga 10 kA överensstämmer med UL 508 vid 600 V AC 50/60 Hz
35 kA överensstämmer med NEMA AB1 HIC vid 480 V AC 50/60 Hz
85 kA överensstämmer med NEMA AB1 HIC vid 240 V AC 50/60 Hz
85 kA överensstämmer med UL 508 vid 240 V AC 50/60 Hz
22 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
35 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
8 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
85 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
20 kA överensstämmer med NEMA AB1 HIC vid 600 V AC 50/60 Hz
35 kA överensstämmer med UL 508 vid 480 V AC 50/60 Hz
30 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz

[Ics] Servicebrytförmåga 35 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
36 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
85 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
22 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
30 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
8 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz

Lämplighet För Isolation Ja överensstämmer med IEC 60947-2

Koordinationstyp Kategori A

Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947

Teknisk data

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Montagesätt Fast

Montagefästen Bakplattan

Uppströms Anslutning Front

Nedströms Anslutning Front

Skyddstyp Utan skydd

Mekanisk Livslängd 40000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2

Elektrisk Livslängd 20000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
40000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz

Anslutningsavstånd 35 mm

Höjd 161 mm

Bredd 105 mm

Djup 86 mm

Miljö
Standarder IEC 60947-2

Produktcertifieringar ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA

Ip-Kapslingsklass IP40 överensstämmer med IEC 60529

Ik-Skyddsgrad IK07 conforming to EN 50102

Omgivningstemeperatur Vid Drift −25…70 °C

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−50…85 °C

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor
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