
Automatisk återställning, Acti9
ARA, för 3 P och 4 P dvärgbrytare
iC60, manöverspänning 230 V AC,
3,5 moduler
E-nummer: 
2112454 A9C70134

EAN-kod: 3606480097997

Produktdata
Produktfamilj Acti9

Typ Av Produkt Eller Komponent Automatisk återinkopplingssats

Enhetens Korta Namn ARA iC60

Sammansättning Signalkontakter 2 OF spänningsfria kontakter

Signalkretsspänning 24 V 10 mA AC/DC
230 V 1 A AC

Teknisk data
Manövertyp Inhibering av automatiken underhållen 230 V AC 50/60 Hz

Maximal återinkoppling impuls 230 V AC 50/60 Hz

Ingångsström 5 mA

Impulsvaraktighet >= 200 ms styrkrets

Responstid < 500 ms

[Us] Driftspänning 230 V AC 50/60 Hz

Effektförbrukning I W 2 W

[Ui] Isolationsspänning 400 V

[Uimp] Nominellt Motstånd Mot
Pulsspänning

6 kV

Inställningsvärde Program 1: 1 återinkopplingsförsök, kort cykel <10 s innan återinkoppling /6 min
reaktionstid
Program 2: 3 återinkopplingsförsök, kort cykel <10 s innan återinkoppling /2 min
reaktionstid
Program 2: 3 återinkopplingsförsök, kort cykel <1 min innan återinkoppling /6 min
reaktionstid
Program 2: 3 återinkopplingsförsök, kort cykel <3 min innan återinkoppling /6 min
reaktionstid
Program 3: 5 återinkopplingsförsök, lång fast cykel <10 s innan återinkoppling /2 min
reaktionstid
Program 3: 5 återinkopplingsförsök, lång fast cykel <1 min innan återinkoppling /6
min reaktionstid
Program 3: 5 återinkopplingsförsök, lång fast cykel <3 min innan återinkoppling /6
min reaktionstid
Program 4: 5 återinkopplingsförsök, lång progressiv cykel <10 s innan återinkoppling
/2 min reaktionstid
Program 4: 5 återinkopplingsförsök, lång progressiv cykel <1 min innan
återinkoppling /6 min reaktionstid
Program 4: 5 återinkopplingsförsök, lång progressiv cykel <3 min innan
återinkoppling /8 min reaktionstid
Program 4: 5 återinkopplingsförsök, lång progressiv cykel <4 min innan
återinkoppling /10 min reaktionstid
Program 4: 5 återinkopplingsförsök, lång progressiv cykel <5 min innan
återinkoppling /12 min reaktionstid
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Specifikationer

23 apr. 2024 1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Lokal Indikering Blixt orange LED: inte i drift
Blixt Grön LED: normal drift
Blixt röd LED: återinkopplingscykel pågår
Fast röd LED: automatisk återinkoppling låst

Montagesätt Clip-on

Montagefästen DIN-skena

Kombinerad Skenfördelning
Kompabilitet

Nej

9Mm Modul 7

Höjd 93 mm

Bredd 63 mm

Djup 75,5 mm

Produktens Vikt 470 g

Färg Vit

Elektrisk Livslängd 5000 cycles

Förberedd För Hänglås Låsbar med hänglås

Kabelns Skallängd Strömförsörjning: 10 mm for botten connection
Ingångs/utgångsmodul: 10 mm for botten connection
Utgång: 8 mm for topp connection

Åtdragningsmoment Strömförsörjning: 1 N.m
Ingångs/utgångsmodul: 1 N.m
Utgång: 0,7 N.m

Serie Kompatibilitet Acti 9 Acti 9 iC60

Produktkompatibilitet 4P iC60
3P iC60

Miljö
Ip-Kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529

Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947

Överspänningskategori II

Tropicalisation 2

Relativ Fuktighet 93 % vid 40 °C

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−40…70 °C

Omgivningstemeperatur Vid Drift −25…60 °C

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 9 cm

Förpackning 1 Bredd 11 cm

Förpackning 1 Djup 16 cm

Förpackning 1 Vikt 535 g

Förpackningstyp 2 S03

Antal I Förpackning 2 14

Förpackning 2 Höjd 30 cm

Förpackning 2 Bredd 30 cm
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Förpackning 2 Djup 40 cm

Förpackning 2 Vikt 7,93 kg

Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor

23 apr. 2024 3



Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Transparens RoHS/REACh

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning Produktmiljöprofil

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik
källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil Information om livslängdsslut

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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