
 Utgången

Mjukstartare, Altistart 48, 162 Amp,
37 - 132 kW, 230 - 415 V
E-nummer: 
3308960 ATS48C17Q

 Utgått den: 1 okt. 2023

 Service avslutas snart: 31 dec. 2030

EAN-kod: 3389110982374

Produktdata
Produktområde Altistart 48

Typ Av Produkt Eller Komponent Mjukstartare

Produktdestination Asynkronmotorer

Specifik Produktanvändning Tung industri och pumpar

Enhetens Korta Namn ATS48

Koordinationstyp AC-53A

Kraftkällespänning 230...415 V - 15...10 %

Power Supply Frequency 50...60 Hz - 5...5 %

Motoreffekt Kw 75 kW vid 230 V anslutning på motorns delta plintar för svåra applikationer
75 kW vid 400 V anslutning på motorns matningssida för svåra applikationer
90 kW vid 230 V anslutning på motorns delta plintar för standardapplikationer
90 kW vid 400 V anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer
110 kW vid 400 V anslutning på motorns delta plintar för svåra applikationer
132 kW vid 400 V anslutning på motorns delta plintar för standardapplikationer
37 kW vid 230 V anslutning på motorns matningssida för svåra applikationer
45 kW vid 230 V anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer

Teknisk data
Enhetsanslutning Till motorns delta plintar

På motorns matningssida

Skyddstyp Fasfel: linje
Termiskt skydd: Motor
Termiskt skydd: starter

Standarder EN/IEC 60947-4-2

Produktcertifieringar C-Tick
NOM 117
CCC
GOST
TCF
DNV
SEPRO
CSA
UL

Märkning CE

Digital Ingångsantal 5

Digital Ingångstyp PTC, 750 Ohm vid 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logik, <= 8 mA 4300 Ohm

Digital Ingångslogik Positiv logik Stop, Run, LI3, LI4 at State 0: < 5 V och <= 2 mA at State 1: > 11 V, >=
5 mA

Minsta Switchnings Ström 10 mA vid 6 V DC för reläutgång

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Digitala Utgångar 2

Diskret Utgångstyp (LO1) logisk utgång 0 V gemensam konfiguration
(LO2) logisk utgång 0 V gemensam konfiguration
(R1) reläutgång felrelä NO
(R2) reläutgång slutet av start relä NO
(R3) reläutgång motor spänningssatt NO

Analog Utgångstyp Strömutgång AO: 0-20 mA eller 4-20 mA, impedans <500 Ohm

Kommunikationsprotokoll Modbus

Typ Av Kontakt 1 RJ45

Kommunikationsdatalänk Seriell

Fysiskt Gränssnitt RS485 multidrop

Sändningshastighet 4800, 9600 eller 19200 bps

Tillgänglig Funktion Extern bypass (tillval)

Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader

Höjd 340 mm

Bredd 200 mm

Djup 265 mm

Produktens Vikt 12,4 kg

Miljö
Elektromagnetisk Kompabilitet Ledningsbundna och strålande störningar nivå A överensstämmer med IEC

60947-4-2
Ledningsbundna och strålande störningar nivå B överensstämmer med IEC
60947-4-2
Dämpad svängning vågor nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-12
Elektrostatisk urladdning nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 överensstämmer med IEC
61000-4-3
Spänning / strömimpuls nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5

Relativ Fuktighet 0…95 % utan kondens och droppande vatten överensstämmer med EN/IEC
60068-2-3

Omgivningstemperatur Vid Drift 40…60 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
−10…40 °C (utan nedklassning)

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−25…70 °C

Höjd Över Havet <= 1000 m utan nedklassning
> 1000...2000 m med strömnedklassning av 2,2 % per ytterliggare 100 m

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 43 cm

Förpackning 1 Bredd 33 cm

Förpackning 1 Djup 46 cm

Förpackning 1 Vikt 13,816 kg

Förpackningstyp 2 P06

Antal I Förpackning 2 2

Förpackning 2 Höjd 73,5 cm

Förpackning 2 Bredd 80 cm
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Förpackning 2 Djup 60 cm

Förpackning 2 Vikt 40 kg

Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor
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Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik
källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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Dimensions Drawings

Dimensions

(1) Right View
(2) Front View
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Mounting and Clearance

Clearance
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