
Processormodul, Modicon M340,
max. 512 diskreta + 128 analoga I/
O-enheter, Modbus, tuff miljö
BMXP341000H

EAN-kod: 3595864024479

Produktdata
Produktområde Modicon M340 automation platform

Typ Av Produkt Eller Komponent Processormodul

Specifik Produktanvändning För svåra miljöer

Antal Ställ 2

Antal Slots (Luckor) 11

Diskret I/O Processorkapacitet 512 I/O singel rack konfiguration

Analog I/O Processorkapacitet 66 I/O singel rack konfiguration
128 I/O multi-rack konfiguration

Antal Tillämpningsspecifik Kanal 20

Monitorering Diagnostikräknare Modbus
Händelseräknare Modbus

Teknisk data
Kontrollkanaler Programmerbar loop

Integrerad Anslutningstyp Icke isolerad serielänk RJ45 teckenläge, transmission mode: asynkron i basbandet,
RS232C, transmission mode: 2 tvinnade skärmade par vid 0.3...19.2 kbit/s full duplex
Icke isolerad serielänk RJ45 teckenläge, transmission mode: asynkron i basbandet,
RS485, transmission mode: 1 tvinnat skärmat par vid 0.3...19.2 kbit/s half duplex
Icke isolerad serielänk RJ45, master / slav Modbus, RTU/ASCII, transmission mode:
asynkron i basbandet, RS232C, transmission mode: 1 tvinnat skärmat par vid
0.3...19.2 kbit/s half duplex
Icke isolerad serielänk RJ45, master / slav Modbus, RTU/ASCII, transmission mode:
asynkron i basbandet, RS485, transmission mode: 1 tvinnat skärmat par vid
0.3...19.2 kbit/s half duplex
USB port vid 12 Mbit/s

Kommunikationsprocessor 2 Ethernet kommunikationsmodul
2 AS-Interface modul

Antal Typer Per Segment 0…32 (teckenläge)
0…32 (Modbus)

Antal Apparater 2 punkt-till-punkt teckenläge
2 punkt-till-punkt Modbus

Busslängd 0…10 m oisolerad seriell länk teckenläge segment
0…10 m oisolerad seriell länk Modbus segment
0…1000 m isolerad seriell länk teckenläge segment
0…1000 m isolerad seriell länk Modbus segment
0…15 m teckenläge punkt-till-punkt
0…15 m Modbus punkt-till-punkt

Maximal Trycklänkar Längd <15 m oisolerad seriell länk teckenläge segment
<15 m oisolerad seriell länk Modbus segment
<40 m isolerad seriell länk teckenläge segment
<40 m isolerad seriell länk Modbus segment

Antal Adresser 0…248 för teckenläge
0…248 för Modbus
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Förfrågor 1 K data bytes per förfrågan teckenläge
252 data bytes per RTU förfrågan Modbus
504 data bytes per ASCII förfrågan Modbus

Kontrollparameter En CRC för varje ram (RTU) Modbus
En LRC för varje ram (ASCII) teckenläge
En LRC för varje ram (ASCII) Modbus

Minnesbeskrivning Internt RAM 2048 kB
Internt RAM 128 kB data
Internt RAM 1792 kB programkonstanter och symboler
Medföljande minneskort (BMXRMS008MP) backup av program, konstanter,
symboler och data

Maximal Storlek På Objektareor 128 kB olokaliserade interna data
16250 %Mi belägna interna bitar
32464% MWi interna ord belägen interna data
32760% KWi konstant ord belägen interna data

Standardstorleken På
Objektområden

128 %KWi konstanat ord belägen interna data
256 %Mi belägna interna bitar
512 %MWi interna ord belägen interna data

Applikationsstruktur 32 event tasks
1 cyklisk/periodisk master task
1 periodisk fast task
No auxiliary task

Exekveringstid Per Instruktion 0.18 µs Boolean
0.26 µs dubbellängdsord
0.38 µs enkellängdsord
1.74 µs flytpunkter

Antal Instruktioner Per Ms 4.2 Kinst/ms 65% Boolean + 35% fast aritmetik
5.4 Kinst/ms 100 % Boolean

Överordnat System 0,2 ms för fast task
1,05 ms för master task

Strömförbrukning 72 mA vid 24 V DC

Matning Internt spänningsaggregat via rack

Märkning CE

Status Lysdiod 1 LED (Grön) processorer igång (RUN)
1 LED (röd) I/O-modul fel (I/O)
1 LED (röd) minneskort fel (CARD ERR)
1 LED (röd) processor eller system fel (ERR)
1 LED (gul) aktivitet på Modbus (SER COM)

Produktens Vikt 0,2 kg

Miljö
Omgivningstemeperatur Vid Drift −25…70 °C

Relativ Fuktighet 10…95 % utan kondens

Ip-Kapslingsklass IP20

Skyddsbehandling Konform beläggning

Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
2014/34 / EU - ATEX-direktiv

Produktcertifieringar CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zone 2/22
IECEx zon 2/22

2 20 apr. 2024



Standarder EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface typ 1 and typ 2
EN/IEC 61850-3, plats G
EN/IEC 60079-0

Miljökarakteristik Gas resistans klass Gx överensstämmer med ISA S71.04
Gas resistans klass 3C4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Damm resistans klass 3S4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Sand resistans klass 3S4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Salt resistans nivå 2 överensstämmer med IEC 68252
Mögeltillväxtbeständighet klass 3B2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant klass 3B2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Farligt läge klass I avdelning 2

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 5,5 cm

Förpackning 1 Bredd 11,0 cm

Förpackning 1 Djup 12,0 cm

Förpackning 1 Vikt 247,0 g

Förpackningstyp 2 S02

Antal I Förpackning 2 15

Förpackning 2 Höjd 15,0 cm

Förpackning 2 Bredd 30,0 cm

Förpackning 2 Djup 40,0 cm

Förpackning 2 Vikt 3,705 kg

Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor
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Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik
källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).

(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H
rack.

Rack references a in mm a in in.

BMXXBP0400 and BMXXBP0400H 242.4 09.54

BMXXBP0600 and BMXXBP0600H 307.6 12.11

BMXXBP0800 and BMXXBP0800H 372.8 14.68

BMXXBP1200 and BMXXBP1200H 503.2 19.81

Produktdatablad BMXP341000H
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