
Easy UPS 3M, 60 kVA, 400 V, 3:3
UPS med interna batterier – 9,5
minuters drifttid, uppstart under
kontorstid
E3MUPS60KHB1S

Översikt
Presentation Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 60 kVA 3 phase

UPS. With advanced product features, robust electrical specifications and compact
design, the Easy UPS 3M UPS makes business continuity easy for small and
medium data centers and other business critical applications. Includes 5x8 start-up
service and 3 internal 9Ah modular battery strings, expandable to 6 for extended
runtime.

Ledtid Levereras vanligen inom 6 veckor

Produktdata
Main Input Voltage 400 V 3 fas

Other Input Voltage 380 V
415 V

Main Output Voltage 400 V 3 fas

Other Output Voltage 380 V
415 V

Märkeffekt I W 60 kW

Märkeffekt I Va 60 kVA

Erhållen Utrustning Dammfilter
Installationshandbok
Driftsättning

Batterier & drifttid
Batterityp VRLA

Batterispänning 240V

Installerade Batterier 0

Lediga Batterislitsar 0

Maximal Batteriström Vid Slutet
Av Urladdningen

166 A

Mått och vikt
Färg Vit (RAL 9003)

Höjd 197 cm

Bredd 60 cm

Djup 100 cm

Produktens Vikt 635 kg

Usb-Kompatibel Yes

Ingång

Produktdatablad
Specifikationer

23 apr. 2024 1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Maximal Strömstyrka In 104 A

Maximal Kortslutningsmotstånd
(Icw)

10 kA

Ineffekt Total Harmonisk
Distortion

Mindre än 3% vid full last

Lasteffektfaktor 0,5 ledande till 0,5 fördröjning utan förluster

Input Power Factor At Full Load 0,99

Ingångsspänningsgräns 342...477 V

Antal Ingångskontakter 1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J)

Nätfrekvens 40–70 Hz

Utgång
Maximal Konfigurerbar Effekt I Va 60 kVA

Maximal Konfigurerbar Effekt
(Watt)

60 kW

Utgångsfrekvens
(Nätsynkroniserad)

50 Hz nätsynkroniserad 
60 Hz nätsynkroniserad

Harmonisk Distorsion Mindre än 3 %

Utspänning Thd < 3% linear load and < 5% non-linear load

Överbelastningsdrift 10 minuter @ 125% och 60 sekunder @ 150%

Ups Typ Dubbel konvertering online

Wave Type Sinusvåg

Bypasstyp Inbyggd fast bypassfunktion

Uppfyllda normer
Produktcertifieringar CE

EAC
RCM

Miljökrav
Omgivningstemeperatur Vid Drift 0…40 °C

Relativ Fuktighet 0…95 % ingen kondens

Arbetshöjd Över Havet 0...1500 ft

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−15…40 °C

Relativ Fuktighet, Lagring 0…95 % ingen kondens

Lagringsaltitud 0,00…4572,00 m

Ljudnivå 65 dBA

Värmeavgivning Under Drift 10523 Btu/h

Ip-Kapslingsklass IP20

Kommunikation och hantering
Alarmfunktion Användargränssnitt för pekskärm

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1
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Förpackning 1 Höjd 210,2 cm

Förpackning 1 Bredd 112,5 cm

Förpackning 1 Djup 75 cm

Förpackning 1 Vikt 360 kg

Kontraktsgaranti
Garanti 1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP
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Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Transparens RoHS/REACh

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning Produktmiljöprofil

Cirkulationsprofil Information om livslängdsslut

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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