
 Utgången

MGE Galaxy 5500 100kVA
400-415V Integrerad Parallell UPS
Off Shore IP22 RAL 7035, Start-up
5X8
G55TUPM100HXS

 Utgått den: 6 sep. 2021

 Service avslutas den: 18 okt. 2023

Översikt
Presentation UPS har konstruerats för att klara standardkraven för offshore-utrustning.

Ledtid Specialbeställning - ring för ledtider

Produktdata
Main Input Voltage 400 V 3 fas

Other Input Voltage 380 V
400 V
415 V

Main Output Voltage 400 V 3 fas

Other Output Voltage 380 V
415 V

Märkeffekt I W 90000 W

Märkeffekt I Va 100000 VA

Typ Av Utgångskontakt Fast anslutning 4-tråds (3F + J) 1

Batterityp Externt batteri system

Erhållen Utrustning Installationshandbok
Användarmanual

Batterier & drifttid
Installerade Batterier 0

Lediga Batterislitsar 0

Tilläggsinformation Konfigurerbar för 380 : 400 eller 415 V, 3-fas nominell utspänning

Batteriladdningsström (Watt) 9300 W rated

Batterikraft I Vah 93 VAh körning

Batteri Livslängd 8…10 year(s)

Förlängd Reservtid 0

Allmänt
Förbikopplingsanslutning 4 wire (3Ph + N)

5-ledare (3 faser + N + J)

Förbikopplingsspänningstolerans +/-10 % inställningsbar från +/-04-06-08 och 10 %

Maximal
Förbikopplingsineffektsström

144 A

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Förbikopplingsskyddsenhet 200 A

Antal Fria Slots Med Kraftmodul 0

Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul 0

Överflödig No

Mått och vikt
Höjd 218 cm

Bredd 71,2 cm

Djup 85,5 cm

Produktens Vikt 556 kg

Montering Preferens No preference

Usb-Kompatibel No

Ingång
Nätfrekvens 45...65 Hz

Antal Ingångskontakter 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + J)
1 Fast anslutning 4-tråds (3F + N)

Ingångsspänningsgräns 323...437 V 380 V
340...460 V 400 V
353...477 V 415 V

Maximal Strömstyrka In 190 A

Brytförmåga 250 A

Maximal Kortslutningsmotstånd
(Icw)

30 kA

Ineffekt Total Harmonisk
Distortion

Mindre än 3% vid full last

Ingång Skyddstyp GL-säkring

Lasteffektfaktor 0.9

Input Power Factor At Full Load 1

Utgång
Maximal Konfigurerbar Effekt
(Watt)

90000 W

Harmonisk Distorsion Lägre än 2%

Utgångsfrekvens
(Nätsynkroniserad)

50 Hz programmerbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% nätsynkroniserad 
50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad

Toppfaktor 3:1

Wave Type Sinusvåg

Utspänningstolerans +/- 2% statiskt och 100% laststeg

Utspänning Thd < 1% linear load and < 2.5% non-linear load

Överbelastningsdrift 10 minuter @ 125% och 60 sekunder @ 150%

Fordrad Utströmskydd 144 A

Neutral Outputström 217 A

Bypasstyp Inbyggd bypassfunktion för underhåll
Inbyggd fast bypassfunktion
Extern bypassfunktion som tillval
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Effektivitet 93 % (full last)
91 % (half load)

Maximal Utgångsström 480 A

Maximal Konfigurerbar Effekt I Va 100000 VA

Uppfyllda normer
Produktcertifieringar CE

TÜV
VDE

Standarder IEC 62040-1-2
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
ISO 9001

Miljökrav
Omgivningstemeperatur Vid Drift 0…40 °C

Relativ Fuktighet 0…95 %

Arbetshöjd Över Havet 0...3333 ft

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−20…45 °C

Relativ Fuktighet, Lagring 0…95 %

Lagringsaltitud 0,00…12192,00 m

Ljudnivå 63 dBA

Ip-Kapslingsklass IP20

Kommunikation och hantering
Lediga Platser 3

Förinstallerade Smartslot-Kort Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and
Modbus - Schneider

Alarmfunktion Flerfunktionskonsol för status och styrning

Nödstopp (Epo) Ja

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 230 cm

Förpackning 1 Bredd 120 cm

Förpackning 1 Djup 108 cm

Förpackning 1 Vikt 580 kg

Kontraktsgaranti
Garanti 1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP, 1 år (endast

delar)
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Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Eu Rohs-Direktiv Under utredning

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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