
Operatörspanel, Harmony HMI,
GTU Box, Premium BOX HMIG3U
extra skydd, coating
E-nummer: 
4509181 HMIG3UFC

EAN-kod: 3606480841620

Produktdata
Produktområde Harmony GTU

Typ Av Produkt Eller Komponent Basenhet

Enhetens Korta Namn Premium Box

Kompatibilitetsintervall Harmony GTU

[Us] Driftspänning 12...24 V DC kraftmatning

Teknisk data
Integrerad Anslutningstyp Ethernet TCP/IP med 2 RJ45

COM1 serieport RJ45 RS485, transmission rate: 110...115200 bit/s
COM1 serieport RJ45 RS485, transmission rate: 187.5 kbit/s
COM2 serieport SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmission rate: 110...115200
bit/s
COM2 serieport SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmission rate: 187.5 kbit/s
Auxiliary port anslutningsplint
Expansion del fältbuskort
USB 2.0 port med 2 USB typ A
USB 2.0 port mini B USB

Kommunikations Protokoll Modbus
Uni-telway
Modbus TCP/IP

Operativsystem Harmony

Mjukvarupaket Vijeo Designer run time

Preocessornamn CPU RISC 600 MHz

Utrustning Datalagring SD kort 1 GB

Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Minnesbeskrivning Intern RAM 256 MB
Backup minne NVRAM 512 kB

Typ Av Kylning Naturlig konvektion

Bredd 188 mm

Höjd 131 mm

Djup 45 mm

Produktens Vikt 0,9 kg

Miljö
Standarder CSA C22.2 No 142

ANSI/ISA 12-12-01
UL 508
CSA C22.2 No 213 klass I avdelning 2
IEC 61132-2

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Produktcertifieringar CE
CULus
ATEX
IEC-Ex
RCM
GL
KC
CUL
EAC
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
UKCA
UKEX

Omgivningstemperatur Vid Drift 0…60 °C

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−20…60 °C

Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN 61131-2 Ed.3

Relativ Luftfuktighet 10…90 % ingen kondens

Höjd Över Havet 2000 m

Vibrationsbeständighet 3.5 mm konstant amplitud (f = 5…9 Hz) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 61131-2

Elektromagnetisk Kompatibilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 13,5 cm

Förpackning 1 Bredd 21,0 cm

Förpackning 1 Djup 26,0 cm

Förpackning 1 Vikt 1,091 kg

Förpackningstyp 2 S04

Antal I Förpackning 2 4

Förpackning 2 Höjd 30,0 cm

Förpackning 2 Bredd 40,0 cm

Förpackning 2 Djup 60,0 cm

Förpackning 2 Vikt 4,944 kg
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Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Transparens RoHS/REACh

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning Produktmiljöprofil

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik
källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil Information om livslängdsslut

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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Dimensions Drawings

Dimensions

External Dimensions

1 Front
2 Left
3 Bottom
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