
Basenhet kontaktorbrytare, TeSys
U, 38A för avancerade funktioner,
utan skruv.
E-nummer: 
3230173 LUB380

EAN-kod: 3389111493695

Produktdata
Produktfamilj TeSys

Produktnamn TeSys Ultra

Enhetens Korta Namn LUB

Typ Av Produkt Eller Komponent Basenhet utan back

Enhetsapplikation Motor kontroll
Motorskydd

Antal Poler 3P

Lämplighet För Isolering Ja

Ue Märkspänning 690 V AC för effektkrets

Nätfrekvens 40...60 Hz

[Ith] Konventionell Termisk Ström
Okapslad Montering

38 A

[Ie] Märkdriftström 35 A vid <= 440 V
28 A vid 500 V
24 A vid 690 V

Koordinationstyp AC-43
AC-41

[Ics] Nominell
Kortslutningsbrytförmåga För
Service

25 kA vid 230 V
25 kA vid 440 V
10 kA vid 500 V
4 kA vid 690 V

Hjälpkontakts Komposition 1 Slutande + 1 Brytande

Typ Av Hjälpkontakter typ länkade kontakter (1 Slutande + 1 Brytande) överensstämmer med IEC
60947-4-1
typ speglade kontakter (1 Brytande) överensstämmer med IEC 60947-1

[Uc] Control Circuit Voltage 24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48...72 V AC 50/60 Hz
48...72 V DC
110...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V DC

Teknisk data

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Typisk Strömförbrukning 200 mA vid 24 V DC I maximal vid slutning med LUCM
220 mA vid 24 V AC I maximal vid slutning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
220 mA vid 24 V DC I maximal vid slutning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA vid 110...220 V DC I rms sluten med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA vid 110...240 V AC I rms sluten med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA vid 110...220 V DC I maximal vid slutning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA vid 110...240 V AC I maximal vid slutning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA vid 48...72 V AC I maximal vid slutning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA vid 48...72 V DC I maximal vid slutning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA vid 48...72 V AC I rms sluten med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA vid 48...72 V DC I rms sluten med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
75 mA vid 24 V DC I rms sluten med LUCM
80 mA vid 24 V DC I rms sluten med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
90 mA vid 24 V AC I rms sluten med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD

Värmeavgivning 3 W för styrkrets med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W för styrkrets med LUCM

Säkerhets Tillförlitligthets Nivå B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO
13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO
13849-1

Arbetstid 35 ms för styrkrets öppning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM
50 ms vid >= 72 V för styrkrets slutande med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
60 ms vid 48 V för styrkrets slutande med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
70 ms vid 24 V för styrkrets slutande med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
65 ms för styrkrets slutande med LUCM

Mekanisk Livslängd 15 Mcycles

Maximal Driftsfrekvens 3600 cyc/h

Produktcertifieringar CE
UL
CSA
CCC
EAC

Standarder EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fas barriär
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fas barriär

[Ui] Isolationsspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947-6-2 3)
600 V överensstämmer med UL 60947-4-1
600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 60947-4-1

[Uimp] Nominellt Motstånd Mot
Pulsspänning

6 kV överensstämmer med IEC 60947-6-2

Tvångsbrytande 400 V SELV överensstämmer med IEC 60947-1 appendix N mellan kontroll och
hjälpkrets
400 V SELV överensstämmer med IEC 60947-1 appendix N mellan kontroll eller
hjälp krets och huvudkrets

Montering Snäpp (DIN-skena)
Skruvmontage (plåt)

Anslutningar - Plintar Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…10 mm² solid
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…6 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 2,5…10 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…6 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…6 mm² solid
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 1,5…6 mm² flexibel utan ändhylsa
Utan anslutning styrkrets:

Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m styrkrets: 5 mm Platt skruvmejsel 
0,8…1,2 N.m styrkrets: 5 mm Philips nr 1 skruvmejsel 
1,9…2,5 N.m effektkrets: 6 mm Platt skruvmejsel 
1,9…2,5 N.m effektkrets: 6 mm Philips nr 2 skruvmejsel 
1,9…2,5 N.m effektkrets: 6 mm pozidriv No 2 skruvmejsel

Bredd 45 mm

Höjd 154 mm

Djup 126 mm

Produktens Vikt 0,865 kg
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Kompatibilitetskod LUB

Miljö
Ip-Kapslingsklass IP20 (frontpanel och trådade plintar) överensstämmer med IEC 60947-1

IP20 (övriga ytor) överensstämmer med IEC 60947-1
IP40 (frontpanel utanför kopplingsområde) överensstämmer med IEC 60947-1

Skyddsbehandling TH överensstämmer med IEC 60068

Omgivningstemperatur Vid Drift −25…60 °C med LUCM
−25…70 °C med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−40…85 °C

Brandtålighet 960 °C delar som stöder spänningsförande komponenter överensstämmer med IEC
60695-2-12
650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-12

Arbetshöjd Över Havet 2000 m

Chocktålighet 10 gn huvud poler öppna överensstämmer med IEC 60068-2-27
15 gn huvud poler slutna överensstämmer med IEC 60068-2-27

Vibrationsbeständighet 2 gn (f= 5…300 Hz) huvud poler öppna överensstämmer med IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) huvud poler slutna överensstämmer med IEC 60068-2-27

Motstånd Mot Elektrostatisk
Urladdning

8 kV nivå 3 i fria luften överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2

Motstånd Mot Strålningsfält 10 V/m 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3

Motstånd Mot Snabba Transienter 2 kV klass 3 seriell länk överensstämmer med IEC 61000-4-4
4 kV klass 4 alla kretsar utom för seriell länk överensstämmer med IEC 61000-4-4

Icke-Ledande Chockvåg 1 kV seriellt läge 24...240 V AC överensstämmer med IEC 60947-6-2
1 kV seriellt läge 48...220 V DC överensstämmer med IEC 60947-6-2
2 kV normalläge 24...240 V AC överensstämmer med IEC 60947-6-2
2 kV normalläge 48...220 V DC överensstämmer med IEC 60947-6-2

Immunitet Mot Radioelektriska
Fält

10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6

Immunitet Mot Microavbrott 3 ms för styrkrets

Skydd Vid Spänningsdippar 70 % / 500 ms överensstämmer med IEC 61000-4-11

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 5,2 cm

Förpackning 1 Bredd 17 cm

Förpackning 1 Djup 14,5 cm

Förpackning 1 Vikt 828 g

Förpackningstyp 2 S02

Antal I Förpackning 2 10

Förpackning 2 Höjd 15 cm

Förpackning 2 Bredd 30 cm

Förpackning 2 Djup 40 cm

Förpackning 2 Vikt 8,595 kg
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Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Transparens RoHS/REACh

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Pvc-Fri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning Produktmiljöprofil

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik
källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil Information om livslängdsslut

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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