
Kombinationsinstrument
PowerLogic™ PM3000, PM3255,
DIN-montage, 50-570VAC, 1A/5A,
2DI & 2DO, Modbus
E-nummer: 
0981787 METSEPM3255

EAN-kod: 3606480481611

Produktdata
Produktfamilj Powerlogic

Produktnamn PowerLogic PM3000

Enhetens Korta Namn PM3255

Typ Av Produkt Eller Komponent Energimätare

Teknisk data
Elkvalitetsanalys Upp till den 15: e övertonen

Enhetsapplikation Multi-tariff
Effektövervakning
Underdebitering

Typ Av Mätning Aktiv och reaktiv effekt
Skenbar effekt
Ström
Spänning
Energi
Effektfaktor
Frekvens
Total övertonshalt (I)
Total övertonshalt THD i strömmen (I)

Supply Voltage 100...277 V AC 45...65 Hz
173...480 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC

Nätverksfrekvens 60 Hz
50 Hz

[In] Märkström 5 A
1 A

Type Of Network 3P
3P + N
1P + N

Effekt  Förbrukning I Va 5 VA

Displaytyp Bakgrundsupplyst LCD

Displayupplösning 128 x 96 pixlar

Provtagningstakt 32 prover/cykel

Mätström 0,02…1,2 A
0,05…6 A

Analog Ingång Ström 0...5 A
Ström 0...1 A

Mätspänning 50…330 V AC 45...65 Hz direkt
50…330 V AC 45...65 Hz fas till nolla
80…570 V AC 45...65 Hz direkt
80…570 V AC 45...65 Hz fas till fas
570…999000 V AC 45...65 Hz med extern VT

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Mätområde Frekvens 45…65 Hz

Antal Ingångar 2 digital 0...4 mA 11...40 V DC

Mätnoggrannhet 0.3 % ström 0.5...6 A
0.5 % ström 0.1...1.2 A
0.3 % spänning 50...330 V
0.3 % spänning 80...570 V

Noggrannhetsklass Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-22
Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-21
Klass 2 reaktiv energi överensstämmer med IEC 62053-23
C klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3

Antal Utgångar 2 digital (statisk)

Visad Information Tariff (4)

Kommunikations Protokoll Modbus vid 9.6...38.4 kbauds

Stöd För Kommunikationsport RS485

Datainspelning Energiförbrukningslogg
15 larm
Effektlogg
Tidsstämpling
Min/max av momentanvärde

Minneskapacitet 512 kB

Montagesätt Clip-on

Montagefästen DIN-skena

Standarder BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20

Produktcertifieringar CE överensstämmer med IEC 61010-1 (säkerhet)
CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
CE överensstämmer med EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA överensstämmer med BS EN 61010-1 (säkerhet)
UKCA överensstämmer med BS EN 61557-12 (effektövervakning)
UKCA överensstämmer med BS EN 61326-1 (EMC)
CULus överensstämmer med EN 61010-1 (säkerhet)
CULus överensstämmer med UL 61010-1 (säkerhet)
EAC (undermätning)
RCM

Bredd 90 mm

Djup 70 mm

Höjd 95 mm

Produktens Vikt 0,26 kg
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Miljö
Elektromagnetisk Kompatibilitet Elektrostatisk urladdning nivå 4 conforming to IEC 61000-4-2

Mottaglighet för elektromagnetiska fält nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet testat för spänningsspikar nivå 4 conforming to IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens - test level: 0.5 mT conforming to IEC 61000-4-8
Ledningsbundna och strålande störningar klass B conforming to EN 55022

Överspänningskategori III

Ip-Kapslingsklass IP40 frontpanel: conforming to IEC 60529
IP20 kontakthus: conforming to IEC 60529

Relativ Fuktighet 5…95 % vid 50 °C

Föroreningsgrad 2

Omgivningstemperatur Vid Drift −25…70 °C

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−40…85 °C

Arbetshöjd Över Havet < 3000 m

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 13,5 cm

Förpackning 1 Bredd 13,5 cm

Förpackning 1 Djup 9,0 cm

Förpackning 1 Vikt 410,0 g

Förpackningstyp 2 S03

Antal I Förpackning 2 16

Förpackning 2 Höjd 30,0 cm

Förpackning 2 Bredd 30,0 cm

Förpackning 2 Djup 40,0 cm

Förpackning 2 Vikt 7,036 kg

Förpackningstyp 3 P12

Number Of Units In Package 3 384

Förpackning 3 Höjd 95,0 cm

Förpackning 3 Bredd 80,0 cm

Förpackning 3 Djup 120,0 cm

Förpackning 3 Vikt 177,864 kg

Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor
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Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Transparens RoHS/REACh

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning Produktmiljöprofil

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik
källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil Information om livslängdsslut

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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