
 Utgången

Väggskåp 500x400 ATEX ,utan
mont.plåt
NSYPLMEX54

 Utgått den: 4 nov. 2020

EAN-kod: 3606480192425

Produktdata
Produktfamilj Thalassa

Produktnamn Thalassa PLM

Enhetens Korta Namn PLMEX

Kapslingstyp ATEX-certifierad applikation

Kategori Kompakt kapsling

Nominell Höjd 530 mm

Nominell Bredd 430 mm

Nominellt Djup 200 mm

Montage Kapsling Väggmonterad

Enhetskomposition Hus 1
Dörr 1
Lås 2

Dörrtyp Slät

Låstyp 3mm DB lås

Teknisk data
Antal Lås 2

Montageplåt Beskrivning Utan montageplåt

Tillgängligheten För Drift Framsida

Löstagbara Delar Dörr Med gångjärn

Material Polyester förstärkt med glasfiber

Färg Svart (RAL 9004)

Standarder EN 60079-7 : 2006
EN 60079-0 : 2004
EN 61241-1 : 2004
EN 61241-0 : 2005

Produktcertifieringar LOM 08ATEX3041U

Märkning 2 GD Ex tD A21 IP6X enligt ATEX direktiv 94/9/EC

Miljö
Ip-Kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529

Ik-Skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−25…60 °C
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Kontraktsgaranti
Garanti 18 months
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