
PLC IO-modul, Modicon, TM3, 16
DO Trans. Source fjäderanslutning
E-nummer: 
4508359 TM3DQ16TG

EAN-kod: 3606480611490

Produktdata
Produktområde Modicon TM3

Typ Av Produkt Eller Komponent Digital utgångsmodul

Kompatibilitetsintervall Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262

Digital Utgångstyp Transistor

Digitala Utgångar 16

Digital Utgångslogik Positiv logik (source)

Digital Utgångspänning 24 V DC för transistorutgång

Digital Ström Utgång 500 mA för transistorutgång

Teknisk data
Digital I/O Nummer 16

Strömförbrukning 5 mA vid 5 V DC via buss kontakt (vid status från)
0 mA vid 24 V DC via buss kontakt (vid status från)
15 mA vid 5 V DC via buss kontakt (vid status till)
20 mA vid 24 V DC via buss kontakt (vid status till)

Responstid 450 µs (sätta på)
450 µs (Stäng av)

Maximal Läckström 0,1 mA för transistorutgång

Maximalt Spänningsfall <0,4 V

Tungsten Last <3 W för transistorutgång

Lokal Indikering 1 LED per kanal (grön)utgångsstatus:

Elektrisk Anslutning Löstagbara fjäderplintar med delning 3,81 mm adjustment 1.5 mm2 10 x för utgångar

Maximalt Kabelavstånd Mellan
Enheter

<30 m oskärmad kabel: för transistorutgång

Isolation Mellan utgång och intern logik vid 500 V AC
Ingen separation mellan utgångar

Märkning CE

Montagefästen Skena överdel typ TH35-15 överensstämmer med IEC 60715
Skena överdel typ TH35-7,5 överensstämmer med IEC 60715
Platta eller panel med monteringssats

Höjd 90 mm

Djup 84,6 mm

Bredd 27,4 mm

Produktens Vikt 0,11 kg

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Miljö
Standarder IEC 61131-2

Produktcertifieringar cULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc

Motstånd Mot Elektrostatisk
Urladdning

8 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
4 kV på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2

Motstånd Mot Elektromagnetiska
Fält

10 V/m 80 MHz...1 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3

Motstånd Mot Magnetiska Fält 30 A/m 50/60 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-8

Motstånd Mot Snabba Transienter 1 kV för I/O överensstämmer med IEC 61000-4-4

Strömökningstålighet 1 kV I/O normalt läge överensstämmer med IEC 61000-4-5 DC

Motstånd Mot Ledningsburna
Störningar Orsakade Av
Radiofrekvenser

10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
3 V frekvenserna (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) överensstämmer
med Marin specifikation (LR, ABS, DNV, GL)

Elektromagnetisk Emission Utstrålad strålning - testnivå: 40 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 30…230 MHz
överensstämmer med IEC 55011
Utstrålad strålning - testnivå: 47 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 230…1000 MHz
överensstämmer med IEC 55011

Omgivningstemperatur Vid Drift −10…35 °C vertikal installation
−10…55 °C horisontell installation

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−25…70 °C

Relativ Fuktighet 10…95 %, utan kondensering (i drift)
10…95 %, utan kondensering (i lager)

Ip-Kapslingsklass IP20 med skyddskåpa monterad

Föroreningsgrad 2

Arbetshöjd Över Havet 0...2000 m

Lagringsaltitud 0…3000 m

Vibrationsbeständighet 3.5 mm vid 5…8,4 Hz på DIN-skena
3 gn vid 8,4…150 Hz på DIN-skena
3.5 mm vid 5…8,4 Hz på panel
3 gn vid 8,4…150 Hz på panel

Chocktålighet 15 gn för 11 ms

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 7,5 cm

Förpackning 1 Bredd 12,5 cm

Förpackning 1 Djup 10,5 cm

Förpackning 1 Vikt 245,0 g

Förpackningstyp 2 S04

Antal I Förpackning 2 42

Förpackning 2 Höjd 30 cm

Förpackning 2 Bredd 40 cm

Förpackning 2 Djup 60 cm
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Förpackning 2 Vikt 11,273 kg

Förpackningstyp 3 P12

Number Of Units In Package 3 504

Förpackning 3 Höjd 105 cm

Förpackning 3 Bredd 120 cm

Förpackning 3 Djup 80 cm

Förpackning 3 Vikt 124 kg
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Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Transparens RoHS/REACh

Välbefinnandeprestanda

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Pvc-Fri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

EU RoHS-deklaration

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning Produktmiljöprofil

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik
källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil Information om livslängdsslut

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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Dimensions Drawings

Dimensions

(*) 8.5 mm/0.33 in. when the clamp is pulled out.
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Mounting and Clearance

Spacing Requirements
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Mounting on a Rail

Incorrect Mounting
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Mounting on a Panel Surface

(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout
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Connections and Schema

Digital Transistor Output Module (16-Channel, Source)

Wiring Diagram

(*) Type T fuse
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