
Arbetsbrytare, TeSys VARIO, 12A
svart, dörrmontage
E-nummer: 
3157780 VBDN12

EAN-kod: 3389110759853

Produktdata
Produktfamilj TeSys

Produktnamn TeSys Mini-VARIO

Enhetens Korta Namn VBDN

Typ Av Produkt Eller Komponent Lastfrånskiljare

Prestandanivå Standard

Antal Poler 3P

Kontaktbestyckning 3 Slutande

Typ Av Nät AC
DC

Manövertyp Vridhandtag

Typ Av Montering För
Vridhandtag

Direkt

Färg På Handtag Svart

Färg Frontplåt Handtag Svart

Vridhandtag För Hänglås 1 till 3 hänglås 4…8 mm

Teknisk data
Märkning 0 - 1

Montagefästen Dörr handtag: 
Dörr brytare:

Montering Hål med 22,5 mm för handtag

Ue Märkspänning 690 V AC 50/60 Hz

[Uimp] Nominellt Motstånd Mot
Pulsspänning

6 kV

[Ith] Konventionell Termisk Ström
Okapslad Montering

12 A

[Ith] Konventionell Termisk Ström
Monterad I Kapsling

10 A

[Ie] Märkdriftström 8,1 A (AC-23) vid 400 V

Klassad Användareffekt I Va 3 kW vid 230...240 V (AC-23A)
4 kW vid 400...415 V (AC-23A)
5,5 kW vid 500 V (AC-23A)
7,5 kW vid 690 V (AC-23A)
1,5 kW vid 230...240 V (AC-3)
3 kW vid 400...415 V (AC-3)
4 kW vid 500 V (AC-3)
4 kW vid 690 V (AC-3)

Intermittent Driftsklass 30

Produktdatablad
Specifikationer
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Making Capacity ( I Rms) 120 A vid 400 V AC-21A
120 A vid 400 V AC-22A
120 A vid 400 V AC-23A

[Icm] Märkslutförmåga 0,5 kA vid 400 V vid Ipik

[Icw] Rated Short-Time Withstand
Rms Current

140 A vid 400 V 1 s

Angiven Kortslutningsström 6 kA vid 400 V 12 A aM
6 kA vid 400 V 12 A gG

Brytförmåga 120 kA vid 400 V (AC-21A)
120 kA vid 400 V (AC-22A)
120 kA vid 400 V (AC-23A)

Enhetskomposition Brytare
Standardhandtag

Mekanisk Livslängd 50000 cycles

Elektrisk Livslängd 30000 cycles DC-1...5
50000 cycles AC-21

Lämplighet För Isolering Ja

Anslutningar - Plintar Skruvanslutning effektkrets: kabel 4 mm² flexibel - med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: kabel 4 mm² fast

Åtdragningsmoment 0,7 N.m effektkrets: - på skruvanslutning

Handle Front Plate Dimension 60 x 60 mm

Höjd 60 mm

Bredd 60 mm

Produktens Vikt 0,177 kg

Miljö
Standarder IEC 60947-3

Produktcertifieringar UL
GL
CCC
CSA
UKCA

Skyddsbehandling TC

Ip-Kapslingsklass IP65

Mekanisk Tålighet Vibrationer 10...150 Hz (5 gn) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Dämpare 11 ms (15 gn) överensstämmer med IEC 60068-2-27

Omgivningstemeperatur Vid Drift −20…50 °C

Brandtålighet 960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE

Antal I Förpackning 1 1

Förpackning 1 Höjd 8,0 cm

Förpackning 1 Bredd 8,5 cm

Förpackning 1 Djup 12,0 cm

Förpackning 1 Vikt 178,0 g

Förpackningstyp 2 S03

Antal I Förpackning 2 24
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Förpackning 2 Höjd 30,0 cm

Förpackning 2 Bredd 30,0 cm

Förpackning 2 Djup 40,0 cm

Förpackning 2 Vikt 4,776 kg

Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor
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Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med
förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna,
insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala
miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

Transparens RoHS/REACh

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation Ja

Pvc-Fri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning REACh-Deklaration

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning Produktmiljöprofil

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik
källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Läs mer om Green Premium 

Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet 
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