
 Utgången

Blixtljus gul 24V Ljusgrå Ring
E-nummer: 
5380552 XVPC6B8W

 Utgått den: 30 juni 2015

 Service avslutas den: 31 dec. 2015

EAN-kod: 3389110276510

Produktdata
Produktområde Harmony XVP Universal

Typ Av Produkt Eller Komponent Ljusenhet

Typ Av Ljuspelare Ljusenhet med ljusgrå ring

Signaltyp Blinkande

Montagediameter 50 mm

Komponentnamn XVPC

Material Polykarbonat och polyamid

Ljuskälla Integrerat blixtljus, gul

Lamptyp Blixtljus

[Us] Matningsspänning 24 V AC/DC

Blixtenergi 1 J

Teknisk data
Monterings Sätt Kundanpassning, upp till 5 enheter

Anslutningar - Plintar Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm² med ändhylsa

Märkning CE

[Ui] Isolationsspänning 250 V överensstämmer med IEC 60947-1

Nominell Spänningsgräns 0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1

Strömförbrukning <= 100 mA AC/DC

[Uimp] Nominellt Motstånd Mot
Pulsspänning

4 kV överensstämmer med IEC 60947-1

Blinkfrekvens 0,6…2 Hz

Livslängd I Timmar 1000 h vid −25…50 °C

Bredd 56 mm

Höjd 65 mm

Djup 56 mm

Produktens Vikt 0,12 kg

Miljö
Produktcertifieringar cULus

Standarder EN/IEC 60947-5-1
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Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
återförsäljare för faktiskt pris.
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Skyddsbehandling TC

Omgivande Lufttemperatur För
Lagring

−40…70 °C

Skyddsklass För Elektrisk Chock Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140
Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140

Ip-Kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529

Kontraktsgaranti
Garanti 18 months
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Dimensions Drawings

Indicator Bank without Audible Unit

Dimensions
Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product
characteristics in order to get b dimension.

Number of illuminated units b in mm b in in.

1 108 4.25

2 170 6.69

3 232 9.13

4 294 11.57

5 356 14.02
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