
Linergy prehodni priključni blok -
2,5 mm² 24 A enojna raven vijak 1
x 1 - moder
NSYTRV22BL

Cena* brez DDV-ja: 0,67 EUR

Glavno
Skupina Izdelkov Linergy

Ime Izdelka Linergy TR

Izdelek Ali Sestavni Del Priključni blok

Kratko Ime Naprave TRV

Kategorija Dodatkov/Ločenih
Delov

Priključni dodatek

Tip Bloka Priključka Iti skozi

Nivo Terminalnega Bloka 1

Montažni Način Konektor za spenjanje

Nominalni Presek 2,5 mm²

Dolžina 47,7 mm

Barva Modra

Količina Na Set/Komplet Komplet 50

Komplementarno
Širina 5,2 mm

Višina 47,5 mm

Povezave - Terminali 1 x Vijačni priključek Dovod M3)
1 x Vijačni priključek Odvod M3)

Number Of Connections 2

Priključni Položaj Stranska

Število Merilnih Vhodov 2

Prečni Prerez Kabla 0,14…4 mm², Trden S kabelskim koncem
0,2…2,5 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
0,14…4 mm², Trden Brez konca kabla
0,14…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla

Zatezni Moment 0,5…0,6 N.m

Dolžina Blankiranja Žice 9 mm

Tip Orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač

[Ue] Nazivna Operativna Napetost 1000 V EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus

Podatkovni list izdelkov
Specifikacije
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Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so
informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca.
Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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[In] Nazivni Tok 24 A EN/IEC 60947-7-1
22 A ATEX Exe II Ex II 2 GD
20 A cURus
20 A CSA

Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Bakrena zlitina: Konektor in vijak
Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava
Krom-nikelj jeklo: Vzmet

Dielektrične Izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4

Dielektrična Konstanta 3,7 Pri 1 MHz

Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30

Surface Resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30

Odpornost Proti Lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30

Upočasnitev Plamena V0 0,8 mm UL 94

Teža Izdelka 8,2 g

Združljivost Serije/Obsega Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS

Združljivost Izdelkov Spacial omare

Okolje
Certifikati Izdelkov IEC-Ex

DNV
GL
ATEX
VDE
CSA
cURus
EAC
LR

Dielektrična Trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1

Temperatura Okoliškega Zraka Za
Delovanje

−40…130 °C IEC 60216-1
−40…130 °C VDE 0304-T21

Embalažna enota
Embalažna Enota Paketa 1 PCE

Število Enot V Paketu 1 1

Paket 1 Višina 5 cm

Paket 1 Širina 7 cm

Paket 1 Dolžina 25,5 cm

Paket 1 Teža 7 g

Embalažna Enota Paketa 2 BB1

Število Enot V Paketu 2 50

Paket 2 Višina 5 cm
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Paket 2 Širina 7 cm

Paket 2 Dolžina 25,5 cm

Paket 2 Teža 395 g

Embalažna Enota Paketa 3 S03

Število Enot V Paketu 3 1350

Paket 3 Višina 30 cm

Paket 3 Širina 30 cm

Paket 3 Dolžina 40 cm

Paket 3 Teža 11,158 kg

Pogodbena garancija
Garancija 18 months
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Trajnostnost

Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z
najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi
predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za
podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

Prosojnost RoHS/REACh

Rezultati dobrega počutja

Brez Živega Srebra

Informacije O Izvzetju Iz Rohs Da

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Uredba Reach Izjava REACh

Direktiva Eu Rohs Skladno z izjemami

Uredba O Rohs Za Kitajsko Izjava o RoHS za Kitajsko

Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.

Razkritje Okoljskih Podatkov Okoljski profil izdelka

Oeeo Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom
zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Profil Krožnega Gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Priročnik za oceno trajnosti izdelka 
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