
Krmilnik M221 16 IO tranzistor
PNP Ethernet
TM221CE16T

Cena* brez DDV-ja: 281,00 EUR

Glavno
Serija Izdelka Modicon M221

Izdelek Ali Sestavni Del Logični krmilnik

[Us] Nazivna Napajalna Napetost 24 V DC

Številka Diskretnega Vhoda 9, Diskretni vhod 4 Hiter vhod IEC 61131-2 tip 1

Številka Analognega Vhoda 2 0 do 10 V

Diskretni Izhod Tip Tranzistor

Številka Dikretnega Izhoda 7 Tranzistor 2 Hiter izhod

Diskretni Izhod Napetost 24 V DC

Diskretni Izhod Tok 0,5 A

Komplementarno
Diskretna I/O Številka 16

Maksimalno Število I/O
Razširitvenih Modulov

4 Lokalno
11 Daljinsko

Omejitve Napajalne Napetosti 20,4…28,8 V

Vklopni Tok 35 A

Poraba Energije V W 11 W 24 V Z maksimalnim številom I/O razširitvenih modulov)
4,6 W 24 V Brez I/O razširitvenega modula)

Izhodni Tok 0,325 A 5 V Razširitveno vodilo
0,15 A 24 V Razširitveno vodilo

Diskretna Vhodna Logika Ponor ali vir (pozitivni/negativni)

Diskretni Vhod Napetost 24 V

Diskretni Vhod Tip Napetosti DC

Ločljivost Analognega Vhoda 10 bitov

Lsb Vrednost 10 mV

Čas Konverzije 1 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika Analogni vhod

Dovoljena Preobremenitev Na
Vhodih

+/- 30 V DC 5 min Maksimum)Analogni vhod
+/- 13 V DC Trajno)Analogni vhod

Stanje Napetosti 1 Zagotovljeno >= 15 V zaVhod

Stanje Napetosti 0 Zagotovljeno <= 5 V zaVhod

Diskretni Vhodni Tok 7 mA zaDiskretni vhod
5 mA zaHiter vhod

Vhodna Impedanca 3.4 kOhm Diskretni vhod
100 kOhm Analogni vhod
4,9 kOhm Hiter vhod
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Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so
informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca.
Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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Odzivni Čas 35 µs Izklop, I2...I5 Vhod
5 µs Vklop, I0, I1, I6, I7 Hiter vhod
35 µs Vklop, Drugi terminali Vhod
5 µs Izklop, I0, I1, I6, I7 Hiter vhod
100 µs Izklop, Drugi terminali Vhod
5 µs Obrat-on, obrat-off, Q0 do Q1 Izhod
50 µs Obrat-on, obrat-off, Q2 do Q3 Izhod
300 µs Obrat-on, obrat-off, Drugi terminali Izhod

Nastavljiv Čas Filtriranja 0 ms Vhod
3 ms Vhod
12 ms Vhod

Diskretni Izhod Logika Pozitivna logika (vir)

Maksimalen Tok Na Skupni Izhod 3,5 A

Izhodna Frekvenca
(Sinhronizacija Z Omrežjem)

100 kHz Hiter izhod (PWM/PLS način) Q0 do Q1
5 kHz Izhod Q2 do Q3
0,1 kHz Izhod Q4 do Q6

Napaka Absolutne Natančnosti +/- 1 % celotnega obsega Analogni vhod

Maksimalen Tok Uhajanja 0,1 mA Tranzistorski izhod

Maksimalen Padec Napetosti <1 V

Mehanska Vzdržljivost 20000000 ciklov Tranzistorski izhod

Maksimalna Obremenitev
Volframa

<12 W Izhod in hiter izhod

Tip Zaščite Preobremenitev in zaščita kratkega stika 1 A

Čas Ponastavitve 1 s Samodejna ponastavitev

Zmogljivost Pomnilnika 256 kB Uporabniška aplikacija in podatki RAM 10000 ukazov
256 kB Notranje spremenljivke RAM

Varnostne Kopije Podatkov 256 kB Vgrajen flash pomnilnik Varnostna kopija aplikacij in podatkov

Oprema Za Shranjevanje
Podatkov

2 GB SD kartica (Opcijsko)

Tip Baterije BR2032 or CR2032X Litijeva brez ponovnega polnenja

Varnostni Čas 1 leto 25 °C S prekinitvijo napajalnega vira)

Čas Izvedbe Za 1 Ukaza 0,3 ms Dogodek in periodična naloga

Čas Izvedbe Na Navodila 0,2 µs Boolean

Čas Izvedbe Za Opravljeno
Nalogo

60 µs Odzivni čas

Maksimalna Velikost Objektnih
Območij

512 %M spominskih bitov
255 %C števci
512 % KW stalnih besed
255 %TM števci
8000 % MW pomnilniških besed

Ura V Realnem Času Z

Prehitevanje/Zamujanje Ure <= 30 s/mesec 25 °C

Regulacijska Zanka Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank

Pozicioniranje PTO 2 Impulz/smer 100 kHz)
PTO 1 CW/CCW 100 kHz)

Funkcija PWM
Frekvenčni generator
PLS

Število Vhodov Za Štetje 4 Hiter vhod (način HSC) 100 kHz 32 bitov

Tip Krmilnega Signala Enofazni
A/B
Impulz/smer
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Integriran Tip Povezave USB vhod Mini B USB 2.0
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 RJ45 RS232/RS485
Ethernet RJ45

Dobava Serijski)Napajanje serijske povezave 5 V, <200 mA

Hitrost Prenosa 1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) 15 m RS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) 3 m RS232
480 Mbit/s USB

Protokol Komunikacijskih Vrat USB vhod USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-
omrežje
Ethernet

Ethernet Vhod 10BASE-T/100BASE-TX 1 100 m Bakren kabel

Komunikacijska Storitev Modem TCP uporabnik
DHCP uporabnik
Modbus TCP podrejena naprava
Modbus TCP strežnik
Ethernet/IP adapter

Lokalno Signaliziranje zaPWR 1 LED (Zelena)
zaRUN 1 LED (Zelena)
zaNapaka modula (ERR) 1 LED (Rdeča)
zaDostop do SD kartice (SD) 1 LED (Zelena)
zaBAT 1 LED (Rdeča)
zaI/O stanje 1 LED na kanal (Zelena)
zaSL 1 LED (Zelena)
zaAct Aktivnost Ethernet omrežja (Zelena)
zaLink (stanje povezave) Ethernet povezava omrežja (Rumena)

Električna Povezava Odstranljivi vijačni priključni blok Za vhode
Odstranljivi vijačni priključni blok Za izhode
Priključni blok, 3 Za povezovanje 24 V DC napajalnika
Konektor, 4 Za analogne vhode
Mini B USB 2.0 Konektor Za programatorski terminal

Maksimalna Kabelna Razdalja
Med Napravami

Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaIzhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaDigitalni vhod
Nezaščiten kabel: <1 m zaAnalogni vhod
Kabel z opletom: <3 m zaHiter izhod

Izolativnost Med vhodom in interno logiko 500 V AC
Med hitrim vhodom in interno logiko 500 V AC
Neizoliran med vhodi
Med izhodom in interno logiko 500 V AC
Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
Neizolirani med analognimi vhodi

Oznaka CE

Montažna Podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom

Višina 90 mm

Globina 70 mm

Širina 95 mm

Teža Izdelka 0,346 kg

Okolje
Standardi IEC 61131-2

UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12,12-01

19. apr. 2024 3



Certifikati Izdelkov EAC
DNV-GL
RCM
ABS
CULus
LR
CE
UKCA
cULus HazLoc

Okoljske Značilnosti Navadne in nevarne lokacije

Odpornost Na Elektrostatično
Razelektritev

8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2

Odpornost Na Elektromagnetna
Polja

10 V/m 80 MHz do 1 GHz IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz IEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz IEC 61000-4-3

Odpornost Proti Magnetnim
Poljem

30 A/m 50/60 Hz IEC 61000-4-8

Odpornost Proti Hitrim Prehodnim
Pojavom

2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (Daljnovodi)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (Relejni izhod)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (Serijska povezava)

Prenapetostna Vzdržljivost 2 kV Daljnovodi (AC) Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
2 kV Relejni izhod Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način IEC 61000-4-5
1 kV Daljnovodi (AC) Diferencialni način IEC 61000-4-5
1 kV Relejni izhod Diferencialni način IEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5

Odpornost Proti Prehodnim
Motnjam

10 V 0,15 do 80 MHz IEC 61000-4-6
3 V 0,1 do 80 MHz Pomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) Pomorske
specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)

Elektromagnetne Emisije Prevajani izpusti 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV Daljnovodi (AC))0,15…0,5 MHz IEC
55011
Prevajani izpusti 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV Daljnovodi (AC))0,5…300 MHz IEC
55011
Prevajani izpusti 120 do 69 dBµV/m QP Daljnovodi)10…150 kHz IEC 55011
Prevajani izpusti 63 dBμV/m QP Daljnovodi)1,5…30 MHz IEC 55011
Sevane emisije 40 dBμV/m QP Razred A 10 m)30…230 MHz IEC 55011
Prevajani izpusti 79 do 63 dBμV/m QP Daljnovodi)150…1500 kHz IEC 55011
Sevane emisije 47 dBμV/m QP Razred A 10 m)200…1000 MHz IEC 55011

Odpornost Na Mikro-Razpoke 10 ms

Temperatura Okoliškega Zraka Za
Delovanje

−10…55 °C (Vodoravna instalacija)
−10…35 °C (Vertikalna vgradnja)

Temperatura Okoliškega Zraka Za
Skladiščenje

−25…70 °C

Relativna Vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije (V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije (V shranjevanju)

Ip Stopnja Zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu

Stopnja Onesnaženosti <= 2

Nadmorska Višina Delovanja 0 do 2000 m

Nadmorskavišina Shranjevanja 0…3000 m

Odpornost Proti Vibracijam 3,5 mm 5…8,4 Hz Simetrična letev
3,5 mm 5…8,4 Hz Namestitev na ploščo
1 gn 8,4…150 Hz Simetrična letev
1 gn 8,4…150 Hz Namestitev na ploščo

Odporno Proti Udarcu 147 m/s² za11 ms

Embalažna enota
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Embalažna Enota Paketa 1 PCE

Število Enot V Paketu 1 1

Paket 1 Višina 10,6 cm

Paket 1 Širina 14,0 cm

Paket 1 Dolžina 13,9 cm

Paket 1 Teža 300,0 g

Embalažna Enota Paketa 2 S04

Število Enot V Paketu 2 20

Paket 2 Višina 30 cm

Paket 2 Širina 40 cm

Paket 2 Dolžina 60 cm

Paket 2 Teža 6,983 kg

Embalažna Enota Paketa 3 P12

Število Enot V Paketu 3 240

Paket 3 Višina 105,0 cm

Paket 3 Širina 120,0 cm

Paket 3 Dolžina 80,0 cm

Paket 3 Teža 156 kg
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Trajnostnost

Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z
najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi
predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za
podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

Prosojnost RoHS/REACh

Rezultati dobrega počutja

Brez Živega Srebra

Informacije O Izvzetju Iz Rohs Da

Brez Pvc

Certifikati in standardi

Uredba Reach Izjava REACh

Direktiva Eu Rohs Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU
RoHS)

Uredba O Rohs Za Kitajsko Izjava o RoHS za Kitajsko

Razkritje Okoljskih Podatkov Okoljski profil izdelka

Oeeo Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom
zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Profil Krožnega Gospodarstva Informacije o izteku življenjske dobe

Priročnik za oceno trajnosti izdelka 
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM221CE16T_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TM221CE16T_ROHS_CHINA_DECLARATION_SI_sl-SI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM221CE16T_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TM221CE16T_ROHS_CHINA_DECLARATION_SI_sl-SI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM221CE16T_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TM221CE16T_ROHS_CHINA_DECLARATION_SI_sl-SI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1403012EN
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403012EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403012EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403012EN


Dimensions Drawings

Dimensions
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Mounting and Clearance

Mounting on a Rail
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Direct Mounting on a Panel Surface

(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout

Podatkovni list
izdelkov

TM221CE16T

19. apr. 2024 9



Mounting

Correct Mounting Position

Acceptable Mounting Position

Incorrect Mounting Position

Podatkovni list
izdelkov

TM221CE16T

10 19. apr. 2024



Clearance
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Connections and Schema

Digital Inputs

(*) Type T fuse

(A) Sink wiring (positive logic).

(B) Source wiring (negative logic).

Connection of  the Fast Inputs

I0, I1, I6, I7
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Transistor Outputs

(*) Type T fuse

Connection of  the Fast Outputs

Q0, Q1
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Analog Inputs 

The (-) poles are connected internally.

Pin Wire Color

0 V Black

AN1 Red

0 V Black

AN0 Red
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Ethernet Connection

Pin N° Signal

1 TD+

2 TD-

3 RD+

4 -

5 -

6 RD-

7 -

8 -
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USB Mini-B Connection
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SL1 Connection

SL1
N ° RS 232 RS 485

1 RxD N.C.

2 TxD N.C.

3 RTS N.C.

4 N.C. D1

5 N.C. D0

6 CTS N.C.

7 N.C*. 5 Vdc

8 Common Common

N.C.: not connected
* : 5 Vdc delivered by the controller. Do not connect.
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Performance Curves

Derating Curves

Embedded Digital Inputs (No Cartridge)

X : Ambient temperature

Y : Input simultaneous ON ratio

Embedded Digital Inputs (with Cartridge)

X : Ambient temperature

Y : Input simultaneous ON ratio
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Derating Curves

Embedded Digital Outputs (No Cartridge)

X : Ambient temperature

Y : Output simultaneous ON ratio

Embedded Digital Outputs (with Cartridge)

X : Ambient temperature

Y : Output simultaneous ON ratio
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