
 Opustitev izdelka

Tipka - povratna vzmet, zelena - 2
NO - BELA OZNAKA »II«
XB7NA3336

 Opustitev izdelka: 17. feb. 2020

Glavno
Serija Izdelka Harmony XB7

Izdelek Ali Sestavni Del Tipka

Kratko Ime Naprave XB7

Montažni Premer 22 mm

Prodaja Na Nedeljivo Količino 10

Ip Stopnja Zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)

Oblika Glave Signalne Enote Okroglo

Tip Upravljanja Povratna vzmet

Profil Operaterja Zelena Podometna, II (Bela)

Tip Kontakta In Sestava 2 NO

Priključki - Terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,34 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zEN/IEC
60947-1

Predstavitev Naprave Monolitni izdelek

Komplementarno
Cad Celotna Širina 29 mm

Cad Celotna Višina 29 mm

Cad Celotna Globina 51,5 mm

Opis Priključka Iso Št. 1 (23-24)NO
(13-14)NO

Teža Izdelka 0,021 kg

Montaža Naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zEN/IEC 60947-1

Center Pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm

Način Pritrjevanja Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m

Premik Kontakta Počasen izklop

Pozitivna Odprtina Z (samo NO)

Mehanska Vzdržljivost 1000000 ciklov

Zatezni Moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zEN 60947-1
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Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so
informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca.
Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Iz
ja

va
 o

 o
m

ej
itv

i o
dg

ov
or

no
st

i: 
Ta

 d
ok

um
en

ta
ci

ja
 n

i n
a 

vo
ljo

 k
ot

 n
ad

om
es

te
k 

in
 s

e 
ne

 s
m

e 
up

or
ab

lja
ti 

za
 u

go
ta

vl
ja

nj
e 

us
tre

zn
os

ti 
al

i z
an

es
ljiv

os
ti 

te
h 

iz
de

lk
ov

 z
a 

sp
ec

ifi
čn

e 
na
či

ne
.



Oblika Glave Vijaka Križ kompatibilno s/zJIS št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač

Kratkostična Zaščita 4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1

[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1

[Uimp] Nazivna Napetostna
Trdnost Ob Impulzu

4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1

[Ie] Nazivni Obratovalni Tok 0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-14, D300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,6 A pri120 V, AC-14, D300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1

Električna Vzdržljivost 1000000 ciklov, DC-13, 0,3 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn,
faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,03 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn,
faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,09 A pri240 V, stopnja/hitrost delovanja;108000 cyc/mn,
faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C

Električna Izolativnost Λ <= 10exp(-6) pri17 V, 5 mA v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4

Okolje
Zaščitna Obdelava TH

Temperatura Okoliškega Zraka Za
Skladiščenje

−40…70 °C

Temperatura Okoliškega Zraka Za
Delovanje

−25…70 °C

Prenapetostna Kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140

Stopnja Zaščite Nema NEMA 12 v skladu s/zUL 50 E
NEMA 3 v skladu s/zUL 50 E

Standardi EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1

Certifikati Izdelkov GOST
CCC

Odpornost Proti Vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6

Odporno Proti Udarcu 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC
60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC
60068-2-27

Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev
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Trajnostnost

Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z
najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi
predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za
podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

Prosojnost RoHS/REACh

Rezultati dobrega počutja

Brez Strupenih Težkih Kovin

Brez Živega Srebra

Informacije O Izvzetju Iz Rohs Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach Izjava REACh

Direktiva Eu Rohs Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU
RoHS)

Izjava EU RoHS

Uredba O Rohs Za Kitajsko Izjava o RoHS za Kitajsko

Razkritje Okoljskih Podatkov Okoljski profil izdelka

Oeeo Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom
zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Profil Krožnega Gospodarstva Informacije o izteku življenjske dobe

Priročnik za oceno trajnosti izdelka 
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Dimensions Drawings

Pushbutton, Flush Type

Dimensions

e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).
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Mounting and Clearance

Mounting

Diameter of  Finished Fixing Holes

(1) Minimum value.

(2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.

(3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.
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“U” Type Tag Connection

(1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.

(2) M3 screw clamp terminal.
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Connections and Schema

Wiring
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