
 Opustitev izdelka

Modul XPSAF - izklop v sili - 24 V
AC DC
XPSAF5130P

 Opustitev izdelka: 19. nov. 2021

Glavno
Serija Izdelka Preventa Safety avtomatizacija

Izdelek Ali Sestavni Del Preventni Safety modul

Ime Varnostnega Modula XPSAF

Aplikacija Varnostnega Modula Za zaustavitev v sili in spremljanje stikala

Funkcija Modula Spremljanje premičnega varovala
Nadzor zaustavitve v sili, 2-kanalno ožičenje
Nadzor zaustavitve v sili, 1-kanalno ožičenje

Varnostna Raven Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže kategorijo 3 v skladu s/zEN/IEC 62061

Zanesljivost Varnostnih Podatkov DC > 99 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
MTTFd = 243 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 4.62E-9 1 / h v skladu s/zEN/IEC 62061

Vrsta Zagona Konfiguracijski

Priključki - Terminali Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm²
Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm²
Trden S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm²
Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm²
Trden S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm²
Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm²
Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm²
Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo

Tip Izhoda Hipno odprtje releja, 3 NO tokokrog/i, Brez napetosti

Število Dodatnih Tokokrogov 0

[Us] Nazivna Napajalna Napetost 24 V AC - 15 do 10 %
24 V DC - 15 do 10 %

Komplementarno
Sinhronizacijski Čas Med Vhodi Neomejeno

Frekvenca Napajanja 50/60 Hz

Poraba Energije V Va 5 VA AC

Tip Vhodne Zaščite Notranji, elektronski

[Uc] Krmilna Napetost 24 V

Maksimalna Linijska Odpornost 90 Ohm
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Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so
informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca.
Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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Izklopna Zmogljivost 180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod

Izklopna Zmogljivost 1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod

Izhodni Termični Tok 6 A na rele zaRelejni izhod

[Ith] Običajni Prostozračni
Termični Tok

18 A

Vrednost Povezane Varovalke 4 A GG ali gL zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200

Minimalni Izhodni Tok 10 mA zaRelejni izhod

Minimalna Izhodna Napetost 17 V zaRelejni izhod

Maksimalni Odzivni Čas Na
Odprtem Vhodu

40 ms

[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost 300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1

[Uimp] Nazivna Napetostna
Trdnost Ob Impulzu

4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1

Lokalno Signaliziranje 3 LED

Poraba Toka 30 mA pri24 V AC priNa napajanju

Montažna Podpora 35 mm simetrična DIN letev

Teža Izdelka 0,25 kg

Okolje
Standardi EN 1088/ISO 14119

EN 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850

Certifikati Izdelkov UL
CSA
TÜV

Ip Stopnja Zaščite IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529

Temperatura Okoliškega Zraka Za
Delovanje

−25…60 °C

Temperatura Okoliškega Zraka Za
Skladiščenje

−40…85 °C

Embalažna enota
Embalažna Enota Paketa 1 PCE

Število Enot V Paketu 1 1

Paket 1 Višina 2,8 cm

Paket 1 Širina 11,6 cm

Paket 1 Dolžina 14,2 cm

Paket 1 Teža 260,0 g

Embalažna Enota Paketa 2 S01

Število Enot V Paketu 2 16

Paket 2 Višina 15,0 cm

Paket 2 Širina 15,0 cm

Paket 2 Dolžina 40,0 cm

Paket 2 Teža 4,452 kg
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Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev
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Trajnostnost

Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z
najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi
predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za
podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

Prosojnost RoHS/REACh

Rezultati dobrega počutja

Brez Živega Srebra

Informacije O Izvzetju Iz Rohs Da

Brez Pvc

Certifikati in standardi

Uredba Reach Izjava REACh

Direktiva Eu Rohs Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU
RoHS)

Uredba O Rohs Za Kitajsko Izjava o RoHS za Kitajsko

Razkritje Okoljskih Podatkov Okoljski profil izdelka

Oeeo Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom
zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Profil Krožnega Gospodarstva Informacije o izteku življenjske dobe

Priročnik za oceno trajnosti izdelka 
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406024EN
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Dimensions Drawings

Dimensions
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