
 Ukončené

kompaktný synchrónny EC motor
24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L
= 174 mm-115:1
ILE2T661PB1A8

 Ukončené dňa: 7. 8. 2023

Základní popis
Sortiment Výrobkov Zabudovaný pohon Lexium

Typ Produktu Alebo Komponentu Integrovaný pohon

Skrátený Názov Zariadenia ILE

Typ Motoru Bezkomutátorový DC motor

Počet Pólů Motoru 6

Network Number Of Phases Jednofázové

[Us] Menovité Napájacie Napätie 48 V
24 V

Typ Siete DC

Komunikační Rozhraní Modbus TCP, Column : Value (Slovak) missing

Dĺžka 229 mm

Typ Vinutí Střední rychlost otáčení a střední moment

Elektrické Pripojenie Konektory desky plošného spoje

Parkovací Brzda Ne

Typ Převodovky Šnekový převod, 3 stupně

Převodový Poměr 115:1 (3675:32)

Jmenovité Otáčky 35 ot/min při 24 V
35 ot/min při 48 V

Jmenovitý Kroutící Moment 10,6 N.m při 24 V
10,6 N.m při 48 V

Doplňky
Prenosová Rýchlosť 10, 100 Mbits

Upevnenie Příruba

Osová Výška Motoru 66 mm

Délka Motoru 1

Průměr Centrovacího Kroužku 36 mm

Počet Montážních Otvorů 2

Montážní Otvor O Průměru 4,4 mm

Typ Enkodéru Enkóder BLDC

Provedení Hřídele Dutá hřídel

Druhý Konec Hřídele Bez druhého konce hřídele
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Limity Napájacieho Napätia 18…55,2 V

Current Consumption 7000 mA max. (špička)
5500 mA maximální nepřetržitý

Súvisiace Hodnoty Poistky 16 A

Nastavovací Rozhraní RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 a 38,4 kbaudu)

Typ Vstupu/Výstupu 4 sig. (každý může být použit jako vstup nebo výstup)

Voltage State 0 Guaranteed -3...4,5 V

Voltage State 1 Guaranteed 15...30 V

Diskrétní Proudový Vstup 10 mA při 24 V zap./STO_A pro bezpečnostní vstup
3 mA při 24 V zap./STO_B pro bezpečnostní vstup
2 mA at 24 V pro rozhraní signálu 24 V

Diskrétne Výstupné Napätie 23...25 V

Maximální Spínací Proud 100 mA na výstup
200 mA celkem

Druh Ochrany Bezpečné odpojení motoru
Přetížení výstupního napětí
Zkrat na výstupním napětí

Proud Zdroje 0,1 A (výkonový stupeň blokován)
6,8 A při 24 V
2,9 A při 48 V

Jm. Výstupní Výkon 37 W při 24 V
39 W při 48 V

Maximální Klidový Moment 24,72 N.m při 24 V
24,72 N.m při 48 V

Klidový Krouticí Moment 14 N.m

Aret. Kroutící Moment 16,7 N.m

Rozlišení Enkodéru 12 poloh na otáčku motor
0,26° výstup převodovky

Chyba Přesnosti +/- 1 bod

Moment Setrvačnosti Motoru 1980 kg.cm²

Maximální Mechanická Rychlost 44 rpm

Max. Radiální Síla Fr 200 N

Max. Axiální Síla Fa 80 N

Životnost V Hodinách 9000 h ložisko

Značenia CE

Typ Chlazení Přirozené proudění

Čistá Hmotnosť 2,3 kg

Prostředí
Štandardy IEC 50347

EN 61800-3:2001, druhé prostředí
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 61800-3, vyd. 2
IEC 61800-3
IEC 50178
IEC 60072-1

Certifikácia Výrobkov UL
cUL
TÜV

Teplota Okolního Vzduchu Pro
Provoz

40…55 °C (se snížením výkonu o 2 % na °C)
0…40 °C (ne)
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Dovolená Teplota Okolního
Vzduchu

105 °C výkonový zesilovač
110 °C motor

Teplota Okolitého Vzduchu Na
Skladovanie

-25…70 °C

Pracovní Nadmořská Výška <= 1000 m ne

Relativna Vlhkost 15…85 % bez kondenzace

Vibration Resistance 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cyklů vyhovuje IEC 60068-2-6

Odolnost Proti Otřesům 150 m/s² 1000 rázů vyhovuje IEC 60068-2-29

Stupeň Krytí Ip IP41 pouzdro hřídele: conforming to IEC 60034-5
IP54 celkový kromě pouzdra hřídele: conforming to IEC 60034-5

baliace jednotky
Typ Balenia 1 PCE

Počet Výrobkov V Balení 1 1

Výška Balenia 1 10,4 cm

Šírka Balenia 1 18,0 cm

Dĺžka Balenia 1 36,5 cm

Package 1 Weight 2,8 kg

Záruční lhůta
Záruka 18 months
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Udržateľnosť

Značka Green PremiumTM je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s
najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s
najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov
obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO2.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy
pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

Priehľadnosť RoHS/REACh

Výkonnosť v oblasti blahobytu

Neobsahuje Ortuť

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs

Áno

Neobsahuje Pvc

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach Deklarácia REACh

Smernica Eú Rohs Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

Nariadenie Rohs Číny Deklarácia RoHS Číny

Zverejňovanie Informácií O Životnom
Prostredí

Environmentálny profil produktu

Oeez Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym
systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do
odpadkových košov.

Okružný Profil Informácie o ukončení životnosti

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu 
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Dimensions Drawings

Integrated Drive with Worm Gear

Dimensions

1 Option: industrial connectors

2 Accessories: I/O signal insert with industrial connectors

3 Earth (ground) terminal

4 Accessories: cable entries Ø = 3 ... 9 mm/0.12 ... 0.35 in.
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Connections and Schema

Connection Example with 4 I/O Signals
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Performance Curves

Torque Characteristics

X1 Speed of rotation of motor in rpm

X2 Speed of rotation of gearing in rpm

Y Torque in Nm

1.1 Max. torque at 24 V

1.2 Max. torque at 48 V
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