
 即將停產 - 請洽售服團隊

电源，24-48 VDC 50W,隔离，双槽
TSXPSY5520M

 終止日期 2020年11月18日

 即将停止服务 2026年12月31日

主要訊息
產品範圍 Modicon Premium 自动化平台

產品或元件類別 電源模組

補充訊息
主电压 24...48 V DC 19.2...60 V

输出电流 <= 1500 mA 48 V
<= 3000 mA 24 V

瞬间峰值电流 15 A 24 V
15 A 48 V

I²T 活化 50 A².s 24 V
55 A².s 48 V

It激活 6 A s 48 V
7 A s 24 V

保护类型 内部熔断器 5 A 5 x 20 mm 时间延时 一次迴路
過載保護 二次迴路
過壓保護 二次迴路
短路保護 二次迴路

二级电源总可用量 50 W

二级电源 19 W 24 V 直流
35 W 5 V 直流

二级电压处的电流 0.8 A 24 V 直流 继电器电源
7 A 5 V 直流

絕緣電阻 >= 10 毫欧姆 主回路/接地
>= 10 毫欧姆 主/二级

標記 CE

本地信號 电压状态 (OK) 1個LED (綠色)
电池故障 (BAT) 1個LED (紅色)

模組格式 双触点块

淨重 0.89 kg

環境
抗微斷 1 ms

介電強度 2000 V 初级/接地
2000 V 主/二级

產品資料表
規格

2024年4月23日 1

免
責
聲
明
：
本
文
件
無
意
代
為
決
定
、
亦
無
法
用
於
決
定
這
些
產
品
供
特
定
使
用
者
應
用
時
的
適
合
度
或
可
靠
度



標準 CSA C22.2 No 213 类别 I 部门 2 组 D
93/68/EEC
CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 C
89/336/EEC
UL 508
73/23/EEC
92/31/EEC
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 B
CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 A

產品認證 RMRS
DNV
LR
ABS
RINA
GL
BV

運行環境空氣溫度 0…60 °C

儲存環境溫度 -25…70 °C

相對濕度 10…95 % 在操作过程中无冷凝
5…95 % 在存储过程中无冷凝

工作高度 0...2000 m

防護處理 TC

Ip防護等級 IP20

污染程度 2

包裝單位
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 9.5 cm

Package 1 Width 18.0 cm

Package 1 Length 26.0 cm

Package 1 Weight 1.02 kg

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 6

Package 2 Height 30.0 cm

Package 2 Width 30.0 cm

Package 2 Length 40.0 cm

Package 2 Weight 6.561 kg

保固
保固 18 months
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