
ПРОГРАМ.ЛОГІЧН.
КОНТРОЛЕР M580 L30 DIO
BMEP583020

Головна
Серія Продукту Modicon M580

Тип Виробу Або Компоненту Модуль процессора

Додаткова інформація
Кількість Шасі 8

Розрядність Процесора
Локального Вводу/Вив

3072 I/O

Розрядність Процесора
Локального Вводу/Вив

768 вх./вих.

Кількість Каналів Для Конкретного
Застосув

108

Cпеціальні Застосування I/O З'єднання через послідовні канали
Управління переміщенням
Протокол HART
Енкодер типу SSI
Лічильник
Точна відмітка часу

Відповідність Управління процесом

Канал Керування Програмовані регістри

Тип Вбудованого Інтерфейсу 1 Ethernet TCP/IP для сервісний порт
2 Ethernet TCP/IP для мережа пристроїв
USB тип mini B

Кількість Станцій Входу/Виходу 128

Розрядність Процесора
Коммуникаційного Мо

8 модуль AS-інтерфейсу
3 Ethernet модуль зв'язку

Служба Обміну Даними Сканер DIO

Опис Пам'Яті Розширюваний флеш-пам'ять, 4 ГБ для зберігання даних
Інтегрований ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ, 10 кб для системна пам'ять
Інтегрований ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ, 12 МБ для програма
Інтегрований ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ, 1024 кБ для дані

Структура Застосування 1 періодична швидка задача
2 допоміжні задачі
128 ситуаційних задач
1 циклічне/періодичне головне завдання

Паспорт продукту
Технічні характеристики
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Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з
ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не
зазначено у відповідному Договорі.
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Кібербезпека Achilles сертифікований
Захист від DoS-атак
IPSec
Протоколювання SNMP
Підтримка протоколу Syslog
Безпека транспортного рівня
Контрольний журнал
Embedded firewall
Підпис прошивки
Захист паролем
Зміцнення портів
Безпечний зв'язок (HTTPS)
Журнал безпеки

Кількість Інструкцій На Мс 15 Кінст/міс 65 % булевої + 35 % фіксованої точки
20 Кінст/міс 100 % булевий

Споживання Струму 295 мА на 24 В постійний струм

Середній Час Між Відмовами 775000 Гн

Маркування CE

Навколишнє середовище
Вібростійкість 3 gn

Ударостійкість 30 gn

Робоча Температура
Навколишнього Середови

0…60 °C

Температура Навколишнього
Повітря Для Збер

-40…85 °C

Висота Над Рівнем Моря 0...2000 м
2000...5000 m з коефіцієнтом зниження

Відносна Вологість 5…95 % на 55 °C без конденсату

Мінімальне Спотворення Ширини
Імпульсу

IP20

Директиви 2014/35 / ЄС - директива про низьку напругу
2014/30 / ЄС - електромагнітна сумісність

Сертифікація Виробу CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy

Стандарти МЕК 61131-2
МЕК 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 № 61010-2-201
IACS E10
МЕК 61000-6-5, інтерфейс типу 1 і типу 2
МЕК 61850-3, розташування G

Характеристики Зовнішнього
Середовища

Небезпечна зона клас I дивізіон 2

Живлення Внутрішнє живлення через стійку

Світлодіодний Індикатор Стану 1 світлодіод (зелений) запуск процесора (RUN)
1 світлодіод (червоний) помилка процесора або системи (ERR)
1 світлодіод (червоний) Несправність модуля вводу/виводу (вводу/виводу)
1 світлодіод (зелений) завантаження в процесі виконання програми (DL)
1 світлодіод (червоний) несправність карти/флеш-пам'яті процесора
1 світлодіод (зелений/червоний) ETH MS (стан конфігурації порту Ethernet)
1 світлодіод (зелений/червоний) Eth NS (стан мережі Ethernet)

Маса Нетто 0,849 кг

Пакувальна одиниця
Тип 1 Упаковки PCE
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Кількість Одиниць У 1 Упаковці 1

Висота 1 Упаковки 9,000 см

Ширина 1 Упаковки 17,800 см

Довжина 1 Упаковки 25,000 см

Вага 1 Упаковки 875,000 г

Тип 2 Упаковки S03

Кількість Одиниць У 2 Упаковці 6

Висота 2 Упаковки 30,000 см

Ширина 2 Упаковки 30,000 см

Довжина 2 Упаковки 40,000 см

Вага 2 Упаковки 5,650 кг
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Сталий розвиток
Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з
найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє
відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а
також циклічні та низькі продукти CO2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка
пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По
Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach Декларація REACh

Директива Єс Rohs Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація Rohs Китаю China RoHS declaration

Екологічна Звітність Екологічний профіль виробу

Директива Weee На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації
згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу Інформація про закінчення терміну експлуатації

Керівництво з оцінки стійкості продукту 
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMEP583020_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMEP583020_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN


Dimensions Drawings

CPU Module Only

Паспорт продукту BMEP583020
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Modules Mounted on Racks

a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm
(1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).
b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is
105.11 mm (4.138 in.).
c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Паспорт продукту BMEP583020
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Modules and Cables Mounted in an Enclosure

a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)
b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)
c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)
d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)
e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)
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