
РЕЛЕ УПРАВЛІННЯ - Zelio RXG
- 2 C/O стандарт - 12 V DC - 5 A -
з LED
RXG22JD

Головна
Серія Продукту Електромеханічні реле Harmony

Назва Серії Інтерфейсне реле

Тип Виробу Або Компоненту Вставне реле

Назва Пристрою RXG

Тип Контакту Та З'Єднання 2 перемикаючі контакти

[Ithe] Умовний Тепловий Струм В
Оболонці

5 А в -40…55 °C

Місцева Сигналізація Сигналізувати

Додаткова інформація
Світлодіодний Індикатор Стану З

[Ie] Номінальний Робочий Струм 5 А на 30 В (ПОСТІЙНИЙ СТРУМ) відповідно до UL
5 А на 30 В (ПОСТІЙНИЙ СТРУМ) відповідно до МЕК
5 А на 250 В (AC) відповідно до МЕК
5 А на 250 В (AC) відповідно до UL

Електрична Зносостійкість 100000 циклів для нормально відкритий резистивний навантаження при 55 °C
100000 циклів для нормально закритий резистивний навантаження при 55 °C

Опір Котушки 270 Ом +/- 10 %

Ударостійкість 20 gn в дії
100 gn не працює

Монтажне Положення Будь-яке положення

[Uc] Напруга Схеми Керування 12 В постійний струм

Колір Кришки Стандартний

Поріг Напруги Відпускання >= 0.1 Uc постійний струм

Струм Навантаження 5 А на 250 В змінний струм

Мінімальна Комутаційна Здатність 50 мВт на 10 мА, 5 В постійний струм

Максимальна Комутаційна
Здатність

1250 ВА

Тип Керування Кнопка перевірки з можливістю блокування

Значення Крутного Моменту 0,8 Н.м

Опір Ізоляції 1000 МОм на 500 В постійний струм

Механічна Зносостійкість 10000000 циклів

Показники Надійності Безпеки B10d = 100000

Категорія Перенапруги ІІІ

Максимальна Напруга
Перемикання

250 В змінний струм
30 В постійний струм

Паспорт продукту
Технічні характеристики
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Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з
ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не
зазначено у відповідному Договорі.
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Ступінь Захисту RT I

Робоча Швидкість <= 1800 циклів/год під навантаженням
<= 18000 циклів/год Холостий хід

Коефіцієнт Використання 20 %

Ступінь Забруднення 2

[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції 250 В відповідно до МЕК
300 В відповідно до CSA
300 В відповідно до UL

Електрична Міцність Ізоляції 1000 В змінний струм між контактами з мікро вимкнення ізоляція 
5000 В змінний струм між котушкою і контактом з посилена ізоляція ізоляція 
3000 В змінний струм між полюсами з базова ізоляція ізоляція

Рівні Тесту Рівень А груповий монтаж

Опис Виробу Повний комплект

Матеріал Контакту Срібний сплав (AgSnO2In2O3)

Маса Нетто 0,02 кг

Навколишнє середовище
Стандарти UL 508

МЕК 61810-1
CSA C22.2 № 14

Сертифікація Виробу CSA
CE
EAC
UL
DNV-GL

Температура Навколишнього
Повітря Для Збер

-40…85 °C

Робоча Температура
Навколишнього Середови

-40…70 °C

Мінімальне Спотворення Ширини
Імпульсу

IP40

Відносна Вологість 10…85 %

Вібростійкість 3 gn, амплітуда= +/- 0.75 мм (f = 10…150 Гц)в дії
5 gn, амплітуда= +/- 0.75 мм (f = 10…150 Гц)не працює

Пакувальна одиниця
Тип 1 Упаковки PCE

Кількість Одиниць У 1 Упаковці 1

Висота 1 Упаковки 3,45 см

Ширина 1 Упаковки 9,25 см

Довжина 1 Упаковки 8,6 см

Вага 1 Упаковки 225 г
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Сталий розвиток
Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з
найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє
відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а
також циклічні та низькі продукти CO2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка
пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По
Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach Декларація REACh

Директива Єс Rohs Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація ЄС RoHS

Декларація Rohs Китаю China RoHS declaration

Екологічна Звітність Екологічний профіль виробу

Екологічний Профіль Виробу Спеціальні операції з переробки не потрібні

Керівництво з оцінки стійкості продукту 
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https://www.se.com/ua/uk/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
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https://www.se.com/ua/uk/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_REACH_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_REACH_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_REACH_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXG22JD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406006EN


Dimensions Drawings

Dimensions

Паспорт продукту RXG22JD
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Connections and Schema

Wiring Diagram

Паспорт продукту RXG22JD
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Performance Curves

Performance Curves

Maximum Switching Capacity

X : Switching voltage (V)
Y : Switching current (A)
(1) AC Resistive Load
(2) AC Inductive Load cos(Ø)=0.4
(3) DC Resistive Load
(4) DC Inductive Load (L/R=7ms)

Life Expectancy
Resistive Load

X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

Life Expectancy
Inductive Load

Паспорт продукту RXG22JD
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X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

NOTE: These are typical curves, actual durability depends on load,
environment, duty cycle, etc.

Паспорт продукту RXG22JD
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Coil Operating Range

DC Coil Operating Range VS Ambient Temperature

X : Ambient temperature (°C)
Y : Coil voltage (U/Uc)
(1) Permitted operating range area

Паспорт продукту RXG22JD
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