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LV433967

 Знято з виробництва: 15 черв. 2023 р.

Головна
Діапазон ComPact

Серія Продукту ComPact NSX400...630

Тип Виробу Або Компоненту Блок відключення

Найменування Розчеплювача MicroLogic 7.3 E AL

Технологія Розчеплювача Електронний

Сумісність Серії ComPact NSX400
ComPact NSX630

Область Застосування Продукту Розподіл

Кількість Полюсів 4P

Опис Захищених Полюсів 3t
3t + N/2
4t
3t + OSN

Положення Нейтралі Зліва

Функції Пристрою Захисного
Вимкнення

LSI

Тип Захисту L : для захист від перевантаження (тривалий час)
S : для Захист від короткого замикання
I : для миттєвий захист від короткого замикання

Номінальний Струм Розчеплювача 400 А на 40 °C

[Ue] Номінальна Робоча Напруга 440 В змінний струм 50/60 Гц

Тип Мережі Змінний струм

Частота Мережі 50/60 Гц

Додаткова інформація
Тип Регулювання Тривалої
Витримки Спрацьов

Регульоване 9 налаштувань

Діапазон Регулювання Тривалості
Спрацьову

160...400 A

Тип Налаштування Затримки
Спрацьовування Т

Регульований

[Tr] Діапазон Регулювання
Довготривалої Затр

15…400 с на 1.5 x Ir
0,35…11 с на 7.2 x Ir
0,5…16 с на 6 x Ir

Теплова Пам'Ять 20 хвилин до і після спрацювання

Тип Регулювання Спрацьовування
Короткочас

Регульований

[Isd] Діапазон Регулювання
Спрацьовування Ко

1.5...10 x Ir

Паспорт продукту
Технічні характеристики
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Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з
ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не
зазначено у відповідному Договорі.

Ві
дм
ов
а 
ві
д 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
ос
ті

. Ц
я 
до
ку
м
ен
та
ці
я 
не

 п
ри
зн
ач
ен
а 
дл
я 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 в
 я
ко
ст
і з
ам
ін
и,

 а
 т
ак
ож

 д
ля

 о
бу
м
ов
ле
нн
я 
пр
ид
ат
но
ст
і й

 б
ез
пе
ки

 ц
их

 п
ро
ду
кт
ів

 д
ля

 п
ев
ни
х 
ти
пі
в 
за
ст
ос
ув
ан
ня

, в
из
на
че
ни
х 
ко
ри
ст
ув
ач
ем



Тип Регулювання Затримки
Короткочасного За

Регульований

[Tsd] Діапазон Регулювання
Короткочасної Зат

0…0,4 с

Тип Спрацьовування Миттєвого
Захисту Ii

Регульований

[Ii] Діапазон Регулювання
Спрацьовування Мит

4800 A Compact NSX630
1.5...12 x In Compact NSX400

Захист Від Витоку Струму На
Землю

Інтегрований

Клас Захисту Від Витоку Струму На
Землю

Клас A

Тип Регулювання Чутливості
Захисту Від Вит

Регульований

[Iδn] Діапазон Регулювання
Чутливості Захист

10 А
300 мА
3 А
1 А
500 мА
5 А

Специфічний Режим Захисту Від
Витоків Стру

ВИМКНЕНО за допомогою поворотного перемикача IΔn

Тип Регулювання Витримки Часу
Спрацьовуван

Регулюємий

[Δt] Діапазон Регулювання
Витримки Часу Спра

60 мс
0 мс
500 мс
1 с
150 мс

Налаштування Захисту Нейтралі 0.5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1.6 x Ir (3t + OSN)
Без захисту (3t)

Логічна Селективність Zsi Відсутній

Місцева Сигналізація для готовий до роботи миготливий світлодіод (зелений)
для перевантаження LED 105 % Ir (червоний)
для перевантаження LED 90 % Ir (Жовтий)

Тип Дисплея LCD дісплей

Тип Вимірювання Лічильник енергії

Обмін Данними Миттєві значення та за запитом
Вимірювання енергії
Налаштування захисту та аварійної сигналізації
Журнали і таблиці подій з відмітками часу
Струм споживання та потужність
Струм витоку на землю
Звіти про тестування
Максиметри/мініметри
Якість електроенергії
Індикатори технічного обслуговування

Навколишнє середовище
Стандарти UL 508

EN 60947-2
IEC 60947-2
NEMA AB1

Сертифікація Виробу EAC
CCC
CB

Ступінь Забруднення 3 відповідно до IEC 60947-1

Ступінь Захисту IP40 відповідно до МЕК 60529

Робоча Температура
Навколишнього Середови

-25…70 °C
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Температура Навколишнього
Повітря Для Збер

-40…85 °C

Пакувальна одиниця
Тип 1 Упаковки PCE

Кількість Одиниць У 1 Упаковці 1

Висота 1 Упаковки 17,0 см

Ширина 1 Упаковки 21,0 см

Довжина 1 Упаковки 26,0 см

Вага 1 Упаковки 2,4 кг

Тип 2 Упаковки S03

Кількість Одиниць У 2 Упаковці 2

Висота 2 Упаковки 30,0 см

Ширина 2 Упаковки 30,0 см

Довжина 2 Упаковки 40,0 см

Вага 2 Упаковки 4,8 кг

Гарантія за договором
Гарантія 18 months
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Сталий розвиток
Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з
найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє
відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а
також циклічні та низькі продукти CO2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка
пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

Toxic Heavy Metal Free

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По
Регламенту Rohs

Так

Pvc Free

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach Декларація REACh

Директива Єс Rohs Сумісни

Декларація ЄС RoHS

Декларація Rohs Китаю China RoHS declaration

Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Екологічна Звітність Екологічний профіль виробу

Директива Weee На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації
згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу Інформація про закінчення терміну експлуатації

Керівництво з оцінки стійкості продукту 
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